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Blindstecker, Polzahl: 16, Farbe: grau

lhre Vorteile

» Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehors

+ Blindstecker fiur FAME..., dient als Schutzabdeckung des Priifblockes bei gezogenem Prufstecker

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 3069887
Verpackungseinheit 1 Stiick
Mindestbestellmenge 1 Stiick
Verkaufsschlissel DT
Produktschlissel BE6112

GTIN 4055626065397
Gewicht pro Stuick (inklusive Verpackung) 153,39
Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 143,89
Zolltarifnummer 85389099
Ursprungsland PL

27.01.2026, 16:05 Seite 1 (4)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/blindstecker-fbp-216-3069887?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

FBP-2/16 - Blindstecker PHCENIX
CONTACT

3069887
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3069887

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produktfamilie FAME 2

Polzahl 16

Rastermal 8,2 mm
MalRe

Breite 73,4 mm

Hoéhe 163 mm

Rastermaf’ 8,2 mm

Materialangaben

Farbe grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
Isolierstoff PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kalte -60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125°C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL1-HL3
Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL1-HL3
Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL1-HL3
Warmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Oberflachen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) bestanden
Rauchgastoxitat NFPA 130 (SMP 800C) bestanden

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI
Elec.)

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -25 °C ... 60 °C (fuir kurze Zeit, nicht tiber 24 h, -60 °C bis
+70 °C)

Umgebungstemperatur (Montage) -5°C..70°C

Umgebungstemperatur (Betatigung) -5°C...70°C

Zulassige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) 30% ...70 %

27.01.2026, 16:05 Seite 2 (4)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/blindstecker-fbp-216-3069887?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

FBP-2/16 - Blindstecker

3069887
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3069887

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0 27250304

ECLASS-15.0 27250304
ETIM

ETIM 10.0 EC002555
UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000
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Environmental product compliance

EU RoHS
Erflllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

EF3.1 Klimawandel
CO2e kg
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Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe Gber den Grenzwerten

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

0,814 kg CO2e
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