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ICY BOX®
IB-CR602M-C31

M.2 NVMe/SATA SSD Gehduse

mit zweifachem SD Kartenleser

Hauptmerkmale

e Fir M.2 NVMe & SATA SSD in der Léinge 2280

e Zweifacher Kartenleser fur 2x SD UHS-II 4.0 Speicherkarten
¢ Hosfanschluss tber USB 3.2 Gen 2 Type-C® zu Type-C®/A

mit bis zu 10 Gbit/s

e Warmeleitpad und Kihlkérper fir SSD-Kihlung enthalten
e Aluminiumgehéuse férdert die Warmeableitung wéhrend des SSD-Betriebs
e Inklusive Type-C® auf Type-A Kabel fir Stromversorgung

N MW e

Zweifacher SD-Speicherkartenleser

Dieses Gehduse verfigt tber zwei SD-Karten-
steckplatze, die UHS-II 4.0 unterstitzen, eine
einzigartige Funktion, die bei SSD-Gehé&usen
nicht iblich ist. Perfekt fur diejenigen, die unter-
wegs mit Medien arbeiten, bietet es einfachen
Zugriff auf gespeicherte Dateien, Bilder oder
Videos direkt in lhrem Arbeitsbereich.

Verpackungsinhalt
1x IB-CR602M-C31, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C® zu
Type-C®/A Kabel (40 cm), 1x Kihlkdrper, 1x Warmeleitpad,

1x Schraube, 2x Gummifixierung, 1x Schraubendreher, 1x
Netzteil mit Type-C® zu Type-A (90 cm), 1x Handbuch

NVMe und SATA SSD

Dieses Gehduse unterstitzt sowohl NVMe als
auch SATA SSDs in der Standardgréfle 2280
und bietet schnelle Ubertragungen, da es mit
dem USB 3.2 Gen 2 Standard arbeitet, der
Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s ver-
arbeiten kann. Die Geschwindigkeit und Kom-
patibilitat mit beiden SSD-Typen machen es zu
einer hervorragenden Lésung fir Benutzer, die
eine schnelle Datenverarbeitung benstigen.
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Langlebiges Aluminiumgehé&use

Das Aluminiumgehd&use sorgt fur Langlebigkeit,
schitzt die SSD vor Abnutzung und optimiert
gleichzeitig den Warmefluss durch einen integ-
rierten Kihlkérper und Wérmepads. Aluminium
ist fur seine hervorragenden Warmeableitungs-
eigenschaften bekannt und sorgt dafir, dass
lhre SSD auch bei léingerem Gebrauch stabil
bleibt.

Es gelten ausschlieBlich unsere aktuellen allgemeinen Geschéftsbedingungen. Irrtimer und Anderungen vorbehalten.

RaidSonic Technology GmbH - Kurt-Fischer-Strafe 50 - 22926 Ahrensburg + Deutschland

Telefon +49 4102 468-900 - E-Mail info@raidsonic.de

Besuche uns:
www.icybox.de


http://www.icybox.de
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ICY BOX® IB-CR602M-C31

M.2 NVMe/SATA SSD Gehéuse mit zweifachem SD Kartenleser

Allgemeine Daten

Modell
Artikelnr.
EAN-Code
Farbe

Material

Anschluss zum Hostcomputer

Kabellénge
Ubertragungsrate
UASP-Unterstiitzung
Plug & Play

LED

Ein-/ Ausschalter
Chipsatz

IB-CR602M-C31
61154
4250078174882
Schwarz

Aluminium, Kunststoff

USB 3.2 Gen 2 Type-C®/A

40 cm
Bis zu 10 Gbit/s

Betrieb und Zugriff

Laufwerks Daten

LaufwerksgréfBe
Laufwerkshshe
Laufwerksschnittstelle
Laufwerkskapazitat
Unterstistzte M.2 Keys
Platzbedarf
Klonfunktion
HotSwap

RAID Daten

RAID level
Auto rebuilding
Alarm

22x 80 mm

M.2 NVMe, M.2 SATA
M-Key

Zusatzliche Funktionen

Zusdatzliche Schnittstellen

Display
Bedientasten
Schloss

Kensington Lock

2x SD 4.0 Kartenleser (UHS-II, Multi-LUN)

Schutzart
Kishlung Passiv
Lifterlautstarke (in Sone)
Stromversorgung
1l . . _ ® -
Stromversorgung tﬁf;j:l::)tzhches Type-C® zu Type-A Kabel
Steckermafle
Hostsystem

Relative Luftfeuchtigkeit
Betriebstemperatur

Betriebssystem

Systemanforderungen

Windows®, macOS®
Computer mit USB 3.2 Gen 2 Type-C®
oder Type-A Port

Logistische Daten

Verpackungseinheit
Gesamtgewicht
Bruttogewicht (mit Verp.)
Nettogewicht
Abmessung/Karton
Abmessung (mit Verp.)
Abmessung des Artikels
Ursprungsland

40 Stk. / Karton
11,36 kg

0,220 kg

0,115 kg
500x230x310 mm
200x105x30 mm
60x95x15 mm

Taiwan

Es gelten ausschlieBlich unsere aktuellen allgemeinen Geschéftsbedingungen. Irrtimer und Anderungen vorbehalten.

RaidSonic Technology GmbH - Kurt-Fischer-Strae 50 - 22926 Ahrensburg - Deutschland

Telefon +49 4102 468-900 - E-Mail info@raidsonic.de
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www.icybox.de

GT// uoisiop


http://www.icybox.de

