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SAFETY

FLOAT WHITE LOW s2 ESD FO SR

Art. Nr. 64.718.0
EN ISO 20345:2022+A1:2024

Schutz: Aluminiumkappe

Schaft: strapazierfahige Mikrofaser
Futter: BreathActive Funktionsfutter
FuBbett: Evercushion Relief'

; Sohle: REBOUND — Compact PU-Laufsohle mit Zwischensohle aus
\ dauerhaft leistungsfahigem EFFECT.FOAM® fiir
hervorragende Dampfung und Energiertlickgabe
Farbe: weil

GroBen: 36-47

Ebenfalls erhaltlich: EFFECTFOAM

ALUMINIUM SLIP RESISTANT WATER RESISTANT UNISEX 1

FLOAT BLK LOW SPARK ST BLK LOW
647190 647060

COMPACT PU OUTSOLE EFFECT.FOAM°®

Due to its high material density, the slip Kompromisslos komfortabel.
resistant outsole (SRC) wears out less ® 60% Energierlickgabe

and prolongs thus the life of the shoes. A S ® 47% geringere StoReinwirkung auf
The striking profile which is divided into CEE— Knochen und Gelenke

different segments, offers maximum -l . e extrem leistungsstark und leicht

support and grip on uneven as well as EF FECTFOA Mw ¢ dauerhaft hohes Komfortniveau fiir
[ ]

wet and slippery surfaces. The wide ermidungsfreies Arbeiten

cleats at the outer edge ensure a high * Dynamische Energieabsorption reduziert die StéRe auf
level of Stability ;gm Durchschnitt bei Sicherheitsschuhen sind St6Be von
EVERCUSHION® RELIEFT BREATHACTIVE FUNCTIONAL
Dieses ergonomisch geformte LINING

Hochleistungs-FuRbett ist eine

N S . Die Mikrokandle dieses mehrlagigen
Kombination aus unterschiedlich weichen

Pol thanl Es schiitzt die F 7 Futters sorgen fir mehr
olyurethanlagen. Es schitzt die Ferse - .
\ g S Atmungsaktivitat und ein besseres

zuverlassig vor Erschitterung, halt auch FuRklima — denn manchmal bedeutet
den anstrengendsten taglichen Arbeit ja auch SchweiR
Anforderungen stand und garantiert einen
langanhaltenden Komfort und eine
dauerhafte Leistung.

puma-safety.com




PRODUCT DATA SHEET

FLOAT WHITE LOW s2 ESD FO SR

Art. No 64.718.0
EN ISO 20345:2022+A1:2024

Also available:

FLOAT BLK LOW
647190

SPARK ST BLK LOW
647060

COMPACT PU OUTSOLE

Due to its high material density, the slip
resistant outsole (SRC) wears out less
and prolongs thus the life of the shoes.
The striking profile which is divided into
different segments, offers maximum
support and grip on uneven as well as
wet and slippery surfaces. The wide
cleats at the outer edge ensure a high
level of stability

EVERCUSHION® RELIEFT

This ergonomically shaped, high-
performance footbed is a combination of
different soft polyurethane layers. It
reliably protects the heel from shock,
withstands even the most strenuous daily
demands and guarantees long-lasting
comfort and performance.
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SAFETY

aluminium toe cap

Protection:

Upper: durable microfibre
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: Evercushion Relief'
Sole: REBOUND - Compact PU outsole with midsole of continuously

high performance EFFECT.FOAM® for excellent cushioning and
energy return
white

36-47

Colour:
Sizes:

EFFECTFOAM

ALUMINIUM SLIP RESISTANT WATER RESISTANT UNISEX 1

EFFECT.FOAM°®

Tireless comfortable!
* 60% energy return

Y ® 47% less impact on bones and joints*
G o extremely powerful and light
- . ¢ permanently high level of comfort for

fatigue-free work

* Dynamic energy absorption reduces the impacts to 1.6KN,
the average for safety shoes is 3.0KN.

EFFECTFOAM

BREATHACTIVE FUNCTIONAL
LINING

The micro-channel system of this multi-
layered lining provides a better

/ breathability and moisture
management during sweat-inducing
work

puma-safety.com




FICHE TECHNIQUE

FLOAT WHITE LOW s2 ESD FO SR

Référence . 64.718.0
EN ISO 20345:2022+A1:2024

Egalement disponible:

FLOAT BLK LOW
647190

SPARK ST BLK LOW
647060

SEMELLE EXTERIEURE PU

Grace a |‘épaisseur importante du
matériau, la semelle extérieure
antidérapante s‘use moins. Le profilage
prononcé réparti en plusieurs segments
permet un soutien et une adhérence
optimaux. Les crampons larges veillent
a une stabilité élevée.

EVERCUSHION® RELIEFT

Cette assise plantaire haute performance
de forme ergonomique est une
combinaison de différentes couches de
polyuréthane souple. Il protege de
maniére fiable le talon des chocs, résiste
aux sollicitations quotidiennes les plus
intenses et garantit un confort et des
performances durables.

I]I-Im ®

SAFETY

embout aluminium

Protection:

Tige: microfibre solide

Doublure : Doublure fonctionnelle BreathActive
. . . T
Lit de pied : Evercushion Relief
Semelle : Semelle extérieure compacte en PU avec semelle

intermédiaire de haute performance EFFECT.FOAM® pour un
excellent amorti et un excellent retour d‘énergie
Couleur : blanc

Tailles: 36-47

EFFECTFOAM

ALUMINIUM SLIP RESISTANT WATER RESISTANT UNISEX 1

EFFECT.FOAM®

Confortable sans compromis!

* 60% de retour d‘énergie

* 47% en moins d‘impact sur les os et

-—- les articulations*
-— . * extrémement puissant et léger

¢ confort élevé en permanence pour un
travail sans fatigue

*L‘absorption d‘énergie dynamique réduit les impacts a 1,6
KN, la moyenne pour les chaussures de sécurité étant de 3,0
KN.

EFFECTFOAM

DOUBLURE FONCTIONNELLE
RESPIRANTE

Les microcanaux de cette doublure
multicouche assurent une meilleure

/ respirabilité et un meilleur climat pour
les pieds
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