EINBAU-STROMMESSER, ROT

KOMPAKTES GLEICHSTROMMESSGERAT BIS 100 A

BESONDERE MERKMALE

0-100 A Gleichstrom-Messbereich

Versorgungsspannung: 4 - 30V DC

Integriertes Kalibrierungspotentiometer

Helles rotes LED-Display mit einer ZifferngréRe von 0,56

Zoll

4-Leiter-Anschlussausfuhrung

Kompaktes und robustes Gehause

Das COM-AMO3 ist ein hochprazises digitales Gleichstrom-
Amperemeter,dasfiirdie genaue Messung groRer Strome bis
zu 100 A Gleichstrom entwickelt wurde. Es eignet sich ideal
zur Uberwachungvon Hochleistungs-Gleichstromsystemen,
Akkupacks,

Solaranlagen oder Laborpriifgeraten, bei

denen eine prazise Stromiberwachung unerlasslich ist.

Im Gegensatz zu kompakten Inline-Messgeraten verwendet
das COM-AMO03 einen externen Shunt-Widerstand, der
eine sichere und zuverlassige Strommessung ermoglicht,
ohne dass sich im Inneren des Messgerats libermaRige
Warme entwickelt. Der mitgelieferte Shunt gewahrleistet
stabile und reproduzierbare und

Ergebnisse sorgt

gleichzeitig flr eine einfache und flexible Installation.

Das Gerat arbeitet mit einer Versorgungsspannung von
4 - 30 V DC und bietet eine Messauflosung von 0,1 A. Das
helle rote LED-Display mit einer Ziffernhohe von 0,56 Zoll
und einem 3-stelligen Segmentlayout gewahrleistet eine
klare Ablesbarkeit unter allen Lichtverhaltnissen. Mit einer
Aktualisierungsrate von 500 ms und einer Genauigkeit von
+1 % + 2 Stellen liefert das COM-AMO3 schnelle, stabile und

zuverldssige Messwerte.

Fir eine prazise Kalibrierung und langfristige

Genauigkeit verfugt das Modul liber ein integriertes

Kalibrierungspotentiometer, mit dem  Anwender

die Anzeige genau auf die Eigenschaften des

externen Shunt-Widerstands abstimmen konnen.

Dank seiner robusten Bauweise, des breiten
Betriebstemperaturbereichs (-10 °C bis +65 °C) und der
kompakten Bauform (48 x 29 x 22 mm) lasst sich das
COM-AMO03 problemlos in Frontplatten, Steuerkasten
oder tragbaren Messsystemen installieren. Es bietet eine
zuverlassige, kostenglinstige und platzsparende Losung
fir die genaue Gleichstromiberwachung in Industrie-,

Automobil- und Laborumgebungen.



TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung
Strommessbereich
Stromauflosung
Strommessgenauigkeit
BildschirmgroRe
Aktualisierungsrate
Betriebstemperatur
Anzeigemodus
Anzeigefarbe
Kabellange

Besonderheit

KABELBELEGUNG
Dickes rotes Kabel
Dickes schwarzes Kabel
Dilinnes rotes Kabel

Diinnes schwarzes Kabel

WEITERE INFORMATIONEN
Gewicht

Abmessungen

Artikelnummer
Versandte Artikel
Zolltarifnummer

EAN

4-30V DC

0A-100ADC

0.1A

+19% + 2 Stellen

0,56 Zoll pro Ziffer

500 ms

-10 bis +65 °C

3-stellige Segmentanzeige
Rot

14 cm

Integriertes Kalibrierungspotentiometer, externer Shunt-Wider-
stand

Messung des Eingangsstroms
Messung des Ausgangsstroms
Eingangsspannung

Masse-Versorgungsspannung

Ausgangsstrommessung und Masse der Versorgungsspannung
sind intern miteinander verbunden.

147¢g

48 x29 %22 mm
103,5 x 22 x 25 mm (Shunt-Widerstand)

COM-AMO3

1x Einbau-Strommesser, 1x Shunt-Widerstand, Anschlusskabel
90303370

4250236830889
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TECHNISCHES ZEICHNEN
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ANSCHLUSSBEISPIEL

Betrieb Uber Messspannung;: Betrieb mit separater Stromversorgung:

DC:4-30V
+

Independent Supply

|

- + + -
Supply Load

DC:4-30V

Bei Betrieb liber die Messspannung bleibt das 30V DC max.
diinne schwarze Kabel unverbunden.



