
ATEN VS1208T 8P VGA Cat5 AV Splitter

Artikelnummer 14.01.6475
Hersteller ATEN
Hersteller-Art.-Nr. VS1208T
EAN (Einzelstück) 4710423777262

8-Port Audio-Video-Splitter Over Cat 5 - Ein A/V-Eingang wird über Kat. 5-
Netzwerkkabel auf 8 A/V-Ausgänge verteilt - Verwendet Kat. 5e-Kabel, um die 
Bildschirme maximal 300 m entfernt aufstellen zu können

Der Audio-Video-Splitter Over Cat 5 VS1208T ist eine kostengünstige und effiziente Lösung 
zur Übertragung hochqualitativer Bild- und Tonsignale an mehrere Bildschirme. Verbinden 
Sie einfach den ATEN A/V Over Cat 5-Empfänger* über herkömmliches Kat. 5-Netzwerkkabel, 
und stellen Sie die Bildschirme bis zu 300 m entfernt von der Signalquelle auf.
Der Audio-Video-Splitter Over Cat 5 VS1208T ist optimal für Profiinstallationen zur A/V-
Übertragung geeignet, wenn Multimediainhalte auf mehreren Bildschirmen angezeigt 
werden sollen.

Kompatible Empfangseinheiten:
VE170R Audio-Video-Empfänger Over Cat 5
VE170RQ Audio-Video-Empfänger Over Cat 5 mit Signalkompensation

• Ein A/V-Eingang wird über Kat. 5-Netzwerkkabel auf 8 A/V-Ausgänge verteilt 
• Unterstützt einen lokalen plus 8 entfernte Bildschirme 
• Unterstützt bis zu 225 MHz Bandbreite 
• Verwendet Kat. 5e-Kabel, um die Bildschirme maximal 300 m entfernt aufstellen zu 
können 
• Verbesserte Bildqualität – Auflösungen bis 1920 x 1200 bei 60 Hz

• Tonübertragung (Mono) 
• Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 kV / 15 kV 
• Rack-Montage möglich



Technische Daten

Hersteller ATEN

Produktgruppe Splitter und Selektoren

Produkttyp VGA-Video-Splitter

Farbe schwarz

Lieferumfang 1x VS1208T Audio-Video-Splitter Over Cat 5
1x 0AD8-1605-24M1 Netzteil
1x Montagekit
1x Standfuß-Set (4 Stk.)
1x Benutzerhandbuch

Schnittstelle VGA

Eingänge 1

Ausgänge 8

Max. Bandbreite 225 MHz

Netzanschluss Gerät-Eurostecker

Gewicht 1020 g

Verpackungshöhe 170 mm

Verpackungsbreite 70 mm

Verpackungstiefe 250 mm

Paketgewicht 1.109 kg


