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Datenblatt fur Partikelzahler PCE-RCM 10

Feinstaubmessgerat PCE-RCM 10
Luftqualitatsmessgerat zur Messung der Staubbelastung /7 PM 2,5 und PM 10 /
Ampelfunktion / grafische Darstellung /7 Akku und Netzbetrieb /

Messung von Temperatur und Luftfeuchte

Das Feinstaubmessgerat PCE-RCM 10 misst Staubbelastungen in den GréRenordnungen PM 2.5 und PM
10. Die Messwerte des Luftqualitatsmessgerates werden auf einem brillanten farbigen Display
dargestellt. Die Feinstaube die vom Luftqualitditsmessgerat PCE-RCM 10 gemessen werden, sind in der
GroBBenordnung PM 2,5 lungengéangig, kdonnen sich dort ablagern und die Lunge schadigen. Zur
orientierenden Messung an moglicherweise staubbelasteten Arbeitsplatzen ist das
Luftqualitdtsmessgerat sehr gut geeignet. Die Messwerte werden auf dem Farbdisplay in den Farben
Grun Uber Gelb und Rot bis Pink dargestellt. Durch diese ,,Ampelfunktion* des Luftqualitatsmessgerétes
sind die Grenzwerte leicht zu erkennen und geben die Méglichkeit schnell auf die Veranderung zu

reagieren.

Mit der Einstellung ,,grafischen Messwertdarstellung* kénnen Sie die Messwertanderungen Uber den
einen Zeitraum von 3 Minuten betrachten. Des Weiteren werden Ihnen die aktuelle Temperatur und die
relative Luftfeuchte angezeigt. Das Luftqualitatsmessgerat kann Uber den eingebauten Akku oder Uber

den USB-Anschluss betrieben werden. Zum Laden des Akkus wird ebenfalls der USB-Anschluss genutzt.

- Messung von PM 2,5 und PM 10

- 2,4 " LC-Farbdisplay

- 240 x 320 Pixel Displayauflésung

- Messung von Lufttemperatur und -feuchte
- automatische Abschaltung

- kleines und handliches Gerat

- fur orientierende Messungen

Technische Daten:

Display 2,4 " LC-Farbdisplay
Displayauflosung 240 x 320 Pixel
Stromversorgung USB 5V

Akkutyp 1000 mAh



Akkubetriebsdauer
Ladezeit

Schnittstelle
Umgebungsbedingungen

Lagerbedingungen

Partikelmessung
PartikelgroRenkanéle
Partikelkonzentration
Genauigkeit

Auflésung

Temperatur
Messbereich
Genauigkeit

Auflésung
Feuchte
Messbereich

Genauigkeit

Auflésung

Lieferumfang:

5 h im Dauermessbetrieb

2 h bei ausgeschaltetem Gerat

uUSsB
0...+50 °C
-10 ... +60 °C

PM 2,5 / PM 10
0 ... 2000 pg/m3
30%

1 pg/ms3

-20 ... +70 °C
+1 °C
0,1 °C

0 ... 100 % r.F.

+3,5 % r.F. (20 ... 80 % r.F.)
+5 9% r.F. (0 ... 20 % r.F. / 80

0,1%r.F.

1 x Feinstaubmessgeréat PCE-RCM 10

1 x USB-Kabel

1 x Bedienungsanleitung

... 100 % r.F.)



