
 

Razer RZ19-03660100-R3M1, LED,
Kunststoff, 500 lm, 6500 K, 3000 K, 6500
K

Gehäuse: Kunststoff - Schwarz

Gruppe Netzwerkkameras

Hersteller Razer

Hersteller Art. Nr. RZ19-03660100-R3M1

EAN/UPC 8886419377887

 

Beschreibung

Razer RZ19-03660100-R3M1. Lampentechnologie: LED, Material: Kunststoff, Lichtleistung: 500 lm. Länge, zugeklappt: 40 cm,
Stativlänge (max): 135 cm. Energiequelle: USB, Leistung: 10 W, Eingangsspannung: 5 V. Innendurchmesser: 24,1 cm,
Außendurchmesser: 30 cm, Gewicht: 260 g 

  

Hauptmerkmale

Allgemein

Lampentechnologie LED

Material Kunststoff

Lichtleistung 500 lm

Länge, zugeklappt 40 cm

Stativlänge (max) 135 cm

Energiequelle USB

Leistung 10 W

Eingangsspannung 5 V

Innendurchmesser 24,1 cm

Außendurchmesser 30 cm

Gewicht 260 g
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