
Produktdatenblatt

EFB-Elektronik Netzwerkkabel - 3 m - orange

Produktbeschreibung:

 

 

 

EFB-Elektronik - Netzwerkkabel - LC

Multi-Mode (M) zu ST multi-mode (M) - 3 m -

Glasfaser - 62,5/125 Mikrometer - OM1 -

halogenfrei - orange

Gruppe: Netzwerkkabel

Hersteller: EFB-Elektronik

Hersteller Artikel Nr: O0371.3

EAN: 4049759058074

Beschreibung:

Das Compu-Shack Portfolio zeichnet sich im Bereich einer strukturierten

Verkabelung durch sehr gute Verarbeitungsqualität aus. Die von den

geltenden Standards geforderten Mindestanforderungen werden von

Compu-Shack Produkten übertroffen. Die ständig steigenden Anforderungen

an moderne Datenkommunikations- und Informationssysteme sind immer

wieder eine Herausforderung, in die neuesten Standards in puncto

Qualitätssicherung zu investieren.

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung EFB-Elektronik Netzwerkkabel - 3 m - orange
Typ Netzwerkkabel - OM1
Technologie Glasfaser
Glasfasertyp Multi-Modus
Leistungsmerkmale Halogenfrei
Länge 3 m
Kern- / Manteldurchmesser 62,5/125 Mikrometer
Anschluss 2 x LC Multi-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende) 2 x ST multi-mode - männlich
Farbe Orange
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