
Boroskop PCE-RS 27

Starres Endoskop mit einer Nutzlänge von 175 mm / Durchmesser nur 2,7 mm / LED Leuchtmittel / robustes Metallgehäuse /
Akkubetrieb

Starres Endoskop zur visuellen Prüfung in kleinen und schmalen Bohrungen und Hohlräumen. Mit einem Durchmesser von 2,7 mm und einer
Länge von 175 mm ist dieses starre Endoskop sehr vielseitig einsetzbar. Die integrierte LED Lampe ermöglicht eine sehr gute Ausleuchtung der
zu inspizierenden Hohlräume. 

Zur Bildübertragung nutzt dieses starre Endoskop ein Linsensystem mit einem Sichtfeld von 45 °. Das starre Endoskop ist robust und für den
Industriealltag konzipiert. Mit diesem starren Endoskop erhalten Sie besonders hochauflösende Bilder mit einer hohen Bildschärfe. Besonders
für Inspektionen von kleinen Objekten ist das starre Endoskop sehr gut geeignet.

 Durchmesser nur 2,7 mm 
 LED Leuchtmittel 
 Nutzlänge 175 mm 
 extrem robust 
 hohe Auflösung 
 Akkubetrieb



Technische Daten
Nutzlänge 175 mm

Durchmesser 2,7 mm

Sichtfeld 45 °

Beleuchtung LED

Spannungsversorgung     3,7 V Li-Ion Akku (wiederaufladbar)

Weitere Informationen
Anleitung 


Datenblatt 


Video 


Mehr zum Produkt 


Ähnliche Produkte 



https://www.pce-instruments.com/deutsch/api/getartfile?_fnr=915475&_dsp=inline
https://www.pce-instruments.com/deutsch/api/getartfile?_fnr=861074&_dsp=inline
https://www.youtube-nocookie.com/embed/rNnV1Q1g2uw?autoplay=1&rel=0&showinfo=0&
https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/boroskop-pce-instruments-boroskop-pce-rs-27-det_2200454.htm
https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/boroskop-kat_10041.htm

