
Produktdatenblatt

DeWALT DWD112S-QS - Bohrung - 701 W -
1-stufig

Produktbeschreibung:

 

 

DeWALT DWD112S-QS - Bohrung - 701 W

- 1-stufig - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 10.9

N·m

Gruppe: Elektrische Werkzeuge

Hersteller: DeWALT

Hersteller Artikel Nr: DWD112S-QS

EAN: 5035048232620

Key Selling Points:

• Gummierter Handgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten

• Ideal für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und

Metall

• 10 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter für schnellen und einfachen

Werkzeugwechsel

• Optimal geeignet für den Einhand-Betrieb durch kompakte Abmessungen,

geringes Gewicht und ausbalancierten Schwerpunkt

• Elektronische Drehzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten und

punktgenaues Anbohren

• Praktischer Gürtelclip

• Leistungsstarker 701 Watt Motor mit hohen Überlastreserven

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
 

DeWALT DWD112S-QS - Bohrung - 701 W -
1-stufig

Produkttyp Bohrung - 701 W - 1-stufig
Geschwindigkeit 0 - 2500 1/min
Spannfuttertyp Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße 1 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart) 10.9 N·m

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten. Seite 1/1


