
Produktinformation

11 92 140

Elektronik-Abisolierzange

● Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder
Gummiisolation 0,1 bis 0,8 mm Leiterdurchmesser

● Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder
Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter

● Mit Öffnungsfeder
● Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm

einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch
abblätternde Chromteile

● Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein
Artikel-Nr. 11 92 140
EAN 4003773016908
Kopf spiegelpoliert
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht 70 g
Abmessungen 140 x 70 x 17 mm
REACH- Konformität enthält keine SVHC  
RoHS- Konformität nicht anzuwenden  

Technische Attribute
Abisolierwerte (Durchmesser) Ø 0,1 — 0,8 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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