
Produktinformation

51 01 210

Hammerzange
DIN ISO 9243

● Kneifzange mit Schlagfläche zum Einschlagen von Nägeln
● Schneidenhärte ca. 60 HRC
● Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein
Artikel-Nr. 51 01 210
EAN 4003773023104
Zange schwarz atramentiert
Kopf poliert
Griffe mit Kunststoff überzogen
Gewicht 413 g
Abmessungen 210 x 53 x 13 mm
Norm DIN ISO 9243
REACH- Konformität enthält keine SVHC  
RoHS- Konformität nicht anzuwenden  

Technische Attribute
Schneidwerte mittelharter Draht
(Durchmesser)

Ø 2,2 mm

Schneidenlänge mm 25,5 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Mehrfachfunktion: Einschlagen und Ziehen von Nägeln
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