
Produktdatenblatt

Makita DF002GZ - Bohrer/Schrauber -
schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 164 mm -
ohne Batterie
 
Produktbeschreibung:

 

 

 

Makita DF002GZ - Bohrer/Schrauber -

schnurlos - 2 Geschwindigkeiten -

Bohrfutterschlüssel 13 mm - 64 N·m - 164

mm - ohne Batterie - 40 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge

Hersteller: Makita

Hersteller Artikel Nr: DF002GZ

EAN: 0088381735810

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
 

Makita DF002GZ - Bohrer/Schrauber - schnurlos -
2 Geschwindigkeiten - 164 mm - ohne Batterie

Produkttyp
 

Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2
Geschwindigkeiten - 164 mm

Geschwindigkeit 0 - 600 / 0 - 2200 1/min
Spannfuttertyp Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße 13 mm
Max. Drehmoment (hart) 64 N·m
Max. Drehmoment (weich) 30 N·m
Batterie Ohne Batterie x 40 V - Lithium-Ionen

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten. Seite 1/1


