Ledino Neue Version ab ca. Marz 2024!

the energy saving company

LED-Arbeitsstrahler

11161306001011 Rath

Ledino 120 W LED-Lichtsdule Rath 360°, IP69K, blau/ schwarz
14.400 Lumen, 6500 K kaltweilRes Licht

EAN: 4038104154134
ZTN: 94054231

220-240V AC 50/60 Hz, 120 Watt LED

14.400 Lumen, kaltweiRR 6500 K

Energieklasse E, 120 kWh/1000, 120 Im/W

CRI >80 Ra, DF>0,9, SDCM < 6

14.400 Im LED-Licht entspricht ca. 806 W Halogenlicht
50.000 Std. Lebensdauer

30.000 Schaltzyklen

360° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar

Material: Kunststoff/ Metall

Schlagfestigkeit IK 10

IP69K - gegen Hochdruckreiniger-/
Dampfstrahlerwasser geschitzt

Schutzklasse 2

5 m Zuleitung 2x 1,5 mm? mit Stecker

mit Steckerhalterung zur Kabelaufwicklung
Lichtsdule H: 1400 mm, hohenverstellbar
AufbaumaR: @ 740 mm, Héhe: 1520 mm
KlappmaR: @ 180 mm, Héhe: 1480 mm, 3,75 kg
Karton: 1500x190x205mm, 4,55 kg

Karton (VPE 1): 1520 x 225 x 210 mm, 5,6 kg
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3 Jahre Funktionsgarantie * *) Genaue Angaben zu Garantiebedingungen finden Sie unter: http://ledino.com/garantiebestimmungen/

Spitzahornweg 1 - 14974 Ludwigsfelde bei Berlin

I_ed’no Deutschland GmbH Tel. +49 (0)30 7673736-0 - Fax +49 (0)30 7673736-40

the energy saving company

Web: www.ledino.com - E-Mail: info@ledino.de

WEEE-Nr. DE45528766
BattG-Nr. 21005519
Lucid-Nr. DE3507593470593



