
 

G.Skill Flare X5 - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x
32 GB

DIMM 288-PIN Low Pro�le - 5600 MHz / PC5-44800 - CL36 - 1.25 V -
ungepuffert - non-ECC - mattschwarz eloxiert

Gruppe Speicherbausteine

Hersteller G.Skill

Hersteller Art. Nr. F5-5600J3636D32GX2-FX5

EAN/UPC 4713294232830

 

Beschreibung

G.Skill Flare X5 - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN Low Pro�le - 5600 MHz / PC5-44800 - CL36 - 1.25 V -
ungepuffert - non-ECC - mattschwarz eloxiert

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung G.Skill Flare X5 - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-
44800 - ungepuffert

Produkttyp Speicher-Kit

Kapazität 64 GB: 2 x 32 GB

Speichertyp DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Low Pro�le

Erweiterungstyp Generisch

Datenintegritätsprüfung Non-ECC

Geschwindigkeit 5600 MHz (PC5-44800)

Latenzzeiten CL36 (36-36-36-89)

Leistungsmerkmale AMD EXPO, ungepuffert

Spannung 1.25 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 

© 2022 Ecom Luma e.U.  | Lindengasse 10  | 7151 Wallern im Burgenland  | +4366565121919

file:///tmp/athena.tmp.*169808971.html
tel:+4366565121919

