
 

Intenso Top Performance - SSD - 256 GB -
intern - 2.5" (6.4 cm)

SATA 6Gb/s

Gruppe Festplatten

Hersteller Intenso

Hersteller Art. Nr. 3812440

EAN/UPC 4034303016693

 

Beschreibung

Intenso Top Performance - SSD - 256 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intenso Top Performance - SSD - 256 GB - SATA 6Gb/s

Typ Solid State Drive - intern

Kapazität 256 GB

NAND-Flash-Speichertyp Multi-Level-Cell (MLC)

Formfaktor 2.5" (6.4 cm)

Schnittstelle SATA 6Gb/s

Datenübertragungsrate 600 MBps

Merkmale Stoßfest, TRIM-Unterstützung, Advanced 3D NAND Technology, S.M.A.R.T.

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 70 mm x 100 mm x 7 mm

Gewicht 83 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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