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Endorfy Navis F360 ARGB -
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Produktbeschreibung:

 

 

 

 

 

Endorfy Navis F360 ARGB -

Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für:

LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA2011-3,

LGA1151, LGA2011 (Square ILM), AM4,

LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5) - 120

mm

 

Gruppe: Systemzubehör

Hersteller: Endorfy

Hersteller Artikel Nr: EY3B006

EAN: 5903018665931

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
 

Endorfy Navis F360 ARGB -
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Produkttyp Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
 

Gehäuse-Befestigungszubehör, Nano-Reset
ARGB Controller, Pactum PT-3 Wärmeleitpaste

Kompatibilität
 
 
 
 

LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150
Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket,
LGA2011 (Square ILM) Socket, Socket AM4,
LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700
Socket, Socket AM5
 Gebläseanzahl Dreifach

Lüfterdurchmesser 120 mm
Gebläsehöhe 25 mm
Lüfterlager Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit 250-1800 rpm
Netzanschluss
 

Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger
ARGB-Steckverbinder

Nennspannung 12 V
Merkmale
 

Mehrsockel-Clip, PWM-Steuerung, erweiterter
Lüfterdrehzahlbereich, ARGB LED-Beleuchtung

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

39.5 cm x 12 cm x 5.4 cm
 

Gewicht 1.43 kg

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten. Seite 1/1


