
Produktdatenblatt

Samsung EP-T2510X Netzteil - with data cable -
24 pin USB-C - 25 Watt

Produktbeschreibung:

 

 

 

Samsung EP-T2510X - Netzteil - with data

cable - 25 Watt - 3 A - PD 3.0, SFC, PD/PPS

(24 pin USB-C) - auf Kabel: USB-C -

Schwarz

 

Gruppe: Netzgeräte & Batterien/Akkus

Hersteller: Samsung

Hersteller Artikel Nr: EP-T2510XBEGEU

EAN: 8806094912029

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
 

Samsung EP-T2510X Netzteil - with data cable -
24 pin USB-C - 25 Watt

Produkttyp Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

3.8 cm x 6.694 cm x 2.2 cm
 

Gewicht 51.6 g
Farbe Schwarz
Ausgangsanschlusstyp 24 pin USB-C - auf Kabel: USB-C
Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Elektrischer Strom max. 3 A
Schnellladetechnologie
 

Power Delivery 3.0, Samsung Super Fast Charge,
PD/PPS

Gestellte Leistung 25 Watt
Geräte-Betriebsmodus
 

PD (USB-C) 5/9 V - 3/2.77 A 
PD PPS (USB-C) 3.3 - 5.9/3.3 - 11 V - 3/2.25 A

Kabel USB-C Kabel - 1 m
Produkt-Recycling-Inhalt 20 % - aus recyceltem Plastik

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfï¿½gung gestellt. Wir ï¿½bernehmen keine Haftung fï¿½r Fehler dieser Daten. Seite 1/1


