
Produktdatenblatt

Thermaltake SWAFAN EX14 ARGB - Premium
Edition - Gehäuselüfter

Produktbeschreibung:

 

 

Thermaltake SWAFAN EX14 ARGB -

Premium Edition - Gehäuselüfter - 140 mm -

weiß (Packung mit 3)

Gruppe: Systemzubehör

Hersteller: Thermaltake

Hersteller Artikel Nr: CL-F170-PL14SW-A

EAN: 4713227539388

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
 

Thermaltake SWAFAN EX14 ARGB - Premium
Edition - Gehäuselüfter

Produkttyp Gehäuselüfter
Packungsmenge 3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Packungsinhalt
 
 

3 Lüfter, Kabelsatz, Schraubensatz, 3
Gehäuselüfter, 3 Reverse-Lüfterschaufeln,
Schmiermittel
 Farbe Weiß

Lüfterdurchmesser 140 mm
Gebläsehöhe 25 mm
Lüfterlager Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit 500-2000 U/min
Luftstrom (81.6 cfm)
Geräuschpegel 34.5 - 38.8 dBA
Netzanschluss 4-poliger PWM + 3-poliger ARGB Steckverbinder
Nennspannung 12 V
Merkmale
 

ARGB fans, Daisy-Chain Design, austauschbare
Lüfterblätter

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

14 cm x 14 cm x 2.5 cm
 

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfï¿½gung gestellt. Wir ï¿½bernehmen keine Haftung fï¿½r Fehler dieser Daten. Seite 1/1


