
Standard-Verschraubungen Typ 100

T
yp

 1
0
0

G ØD G1 ØD1 B H L L1

60311 G1/4 19,0 M5 8,5 32 25 65 17,5 10
60312 G31/8 23,0 G1/8 14,5 40 30 114 22,5 5
60313 G1/2 27,5 G1/4 19,0 50 35 144 28,5 1
60314 G3/4 34,0 G1/2 27,5 60 45 170 31,0 1

L2 A1 A3 A4 A5 A6 Ød

60311 10 50 12,5 19,5 8,5 16,5 4,4
60312 23 100 16,5 24,5 10,5 19,5 6,5
60313 29 128 20,5 29,5 13,0 22,0 6,5
60314 36 150 27,0 33,0 19,5 25,5 8,5

130
Verteilerleiste 8-fach

8-connection-block

Blocco a 8-connessione
Bloque 8 connectionsVerteilerleiste

G G1 B H L1 L2 L3 L N

60411 G1/4 G1/8 20 30 4,5 18 18 54 2 10
60412 G1/4 G1/8 20 30 4,5 18 18 72 3 10
60413 G1/4 G1/8 20 30 4,5 18 18 90 4 10
60414 G1/4 G1/8 20 30 4,5 18 18 108 5 5
60415 G3/8 G1/4 25 40 8,5 24 22 68 2 5
60416 G3/8 G1/4 25 40 8,5 24 22 92 3 5
60417 G3/8 G1/4 25 40 8,5 24 22 116 4 5
60418 G3/8 G1/4 25 40 8,5 24 22 140 5 5

131
Durchgangsleiste  

Through - going block

Blocco - passante
Bloque passant

132
Durchgangsleiste  

Through - going block

Blocco - passante
Bloque passant

G G1 B H L1 L2 L3 L N

60411 G1/4 G1/8 20 30 4,5 18 18 54 2+2 10
60412 G1/4 G1/8 20 30 4,5 18 18 72 3+3 10
60413 G1/4 G1/8 20 30 4,5 18 18 90 4+4 10
60414 G1/4 G1/8 20 30 4,5 18 18 108 5+5 5
60415 G3/8 G1/4 25 40 8,5 24 22 68 2+2 5
60416 G3/8 G1/4 25 40 8,5 24 22 92 3+3 5
60417 G3/8 G1/4 25 40 8,5 24 22 116 4+4 5
60418 G3/8 G1/4 25 40 8,5 24 22 140 5+5 5


