
GENERAL:

APPLICATION:

OPERATION:

ORDERING INFORMATION:

GSW 2 and GSW U2 are universally applicable limit-
value switches for wind monitoring.
In combination with the wind sensor SW 2, a wind
force of 2 - 8 (approx. 10-70 km/h) can be measured.
The limit-value switch supplies the windsensor with
a potential-free extra-low voltage (PELV). Therefore
no external power supply is needed for operation.

Part No. Type Description

Protection of outdoor blinds, awnings etc. against storm
damage.

A wind force exceeding the set limit is immediately
displayed by the “hold” LED.After expiry of the preset on-
delay “t ”, the relay contact is connected through.

Depending on the “relay mode” setting, the relay either
remains active for only 2 seconds or remains
permanently energised during the storm phase.
For example, downstream controls can remain usable, or
else actuation by the GSW 2 overrides all other systems.
The adjustable off-delay “t ” ensures a continuously

stable switch status, even if the wind falls below the
switching threshold for a short period.
In the extremely compact flush-mounted variant GSW
U2, the 2-second pulse mode and the adjustable
response time are not available.

gsw209 GSW 2 Limit value switch for wind
gswu29 GSW U2 Limit value switch for wind

flush mounting
sw2000 SW 2 Wind sensor with articular

mount

on

off

Limit-value switch for wind
GSW 2 / GSW U2

Wind sensor SW 2

SPECIAL FEATURES:

TECHNICAL DATA COMMON TO GSW 2 / GSW U2:

TECHNICAL DATA GSW 2

TECHNICAL DATA GSW U2

TECHNICAL DATA SW 2:

Potential-free relay contact
Electrically isolated sensor supply (PELV)
Adjustable switch-off delay
Display for switching threshold
Low power input

Operating voltage 230V 50/60Hz 10%
Power input approx. 0.4W
Measuring range wind force 2-8 (10-70 km/h)
Switching hysteresis approx. 25%
Switch-off delay adjustable 3s - 240s
Sensor power supply 10V DC PELV
Relay output 1 NO contact, 250V 10A
Contact load capacity see data sheet

“Relay contacts”
Ambient temperature -10˚C to +45˚C
Interference immunity compliant IEC 0801-4 level 4
Equipment protection compliant IEC 0801-5 level 4
Creepage/clearance compl. VDE 0110 Gr. C/250V
Insulated housing flameproof to VDE 0304

part 3, level FV 0
Connections socket terminals with

captive screws M3.5
Installation position freely selectable
Colour (RAL) grey 7035 / green 6029

Response time adjustable 1s - 30s
Fixing clip fastening on 35 mm

standard rail DIN EN 50022
External dimensions 18x88(45)x58mm
Installation depth 55mm
Weight approx. 80g

Response time approx. 5s
External dimensions 43x43x18.5mm
Weight approx. 40g

Sensor type Reed contact pulse generator
Feed line length max. 50m (at 2x0.25
Dimensions approx.

mm²)
130x115x180mm
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ALLGEMEINES:
Die SMS U1 wird zusammen mit dem kombinierten
Wind- und Lichtsensor SWL 2 für eine sichere und
komfortable Steuerung von Markisen oder Außen-
jalousien eingesetzt.
Bei hoher Sonnenintensität wird die Markise auto-
matisch ausgefahren, bei abnehmender Helligkeit
oder auch bei einer zu hohen Windgeschwindig-
keit wird die Markise wieder zurückgefahren.
An die SMS U1 können zusätzlich noch zwei Taster
für eine direkte AUF/ZU Bedienung angeschlossen
werden. Durch längeres Drücken einer Bedientaste
kann die Beschattungsautomatik auf Wunsch auch
für die entsprechende Zeit deaktiviert werden.
Die Windüberwachung hat immer Vorrang, somit
bleibt auch bei einer Fehlbedienung die Anlagen-
sicherheit gewährleistet.

ANWENDUNG:

FUNKTION:

Komfortable Beschattungsautomatik und zusätzlicher
Schutz vor Windschäden an elektrisch angetriebenen
Außenjalousien, Markisen, etc..

Mit den Reglern "Sonne" und "Wind" werden die
gewünschten Ansprechschwellen in Lux und km/h ein-
gestellt.

Beim Überschreiten eines eingestellten Grenzwertes
beginnt die Kontroll-LED zu blinken, und nach Ablauf
der Ansprechzeit wird die Markise angesteuert.

Ein rotes Blinken signalisiert eine Windüberschreitung,
grünes Blinken bedeutet Helligkeitsüberschreitung.

SMS U1
Sensorgesteuerte Motor-
steuerung (Wind/Licht)

SWL 2
Kombisensor Wind/Licht

BESONDERE MERKMALE:

Integrierte Sensorversorgung (PELV)
daher kein externes Netzteil erforderlich
Kombinierter Sensor für Wind und Licht
geringe Leistungsaufnahme

Komfort- und Sicherheitssteuerung
in einem sehr kompakten UP-Gehäuse

Durch einen direkt angeschlossenen Doppeltaster
kann die Markise auch manuell bedient werden. Nach
jeder manuellen Bedienung wird die Ansprechzeit der
Sonnenautomatik wieder zurückgesetzt.
Möchte der Anwender manuell einen langen stabilen
Zustand der Markise erzwingen, so kann einfach durch
einen langen Tastendruck der AUF- bzw. ZU-Taste die
Sonnenautomatik für die entsprechende Zeit komplett
deaktiviert werden.
2 Sek. Tastendruck = 2 Std. Sonnenautomatik aus
3 Sek. Tastendruck = 3 Std. Sonnenautomatik aus
4 Sek. Tastendruck = 4 Std. Sonnenautomatik aus
5 Sek. Tastendruck = 5 Std. Sonnenautomatik aus
Wird die Markise erneut bewegt, so wird die
Sonnenautomatik wieder aktiv.

Die Windautomatik bleibt immer aktiv und arbeitet stets
mit absolutem Vorrang. Somit kann die Anlage auch
durch eine versehentliche Fehlbedienung bei Wind
nicht gefährdet werden.

Die Reaktionszeit bei Wind ist fest vorprogrammiert
und beträgt je nach Höhe der Windüberschreitung
1 - 30 Sekunden.

Die Ansprechzeit bei Sonneneinstrahlung kann durch
einen einfachen Programmiervorgang individuell
angepasst werden. (werkseitig 10 Min.)

Auch die Motorlaufzeit kann zur optimalen Anpassung
individuell an die verwendete Markise programmiert
werden. (werkseitig 60 Sek.)

BESTELLDATEN:
Artikelnr. Typ Artikelbezeichnung

SMSU19 SMS U1 Sensorgesteuerte Motorsteuerung
(Wind/Licht), 230V AC

SWL200 SWL 2 Kombisensor Wind/Licht mit Gelenkhalterung

SWL 2
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336900 (SMS U1)


