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Article-No:  930318100 (MA 1 crimp black) 
  930318101 (MA 1 crimp red) 
 
Colours:  available in black, red, blue, yellow, 
  green, grey and white 
 
Rated voltage:  DC 60 V  
 
Contact material: brass / bronze 
 
Contact surface 
material:  Nickel-plated (different  
   surface on request) 
 
 

  
 

           

 

 

 

 

 
 

 

 

MA 1 Crimp 

 

      
 
 

Miniatur-Abgreifklemme     Miniature alligator clip 
Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht  The flat part of the chuck jaws allows  
ein kontaktsicheres Anklemmen von    a secure clamp contacting of very thin  
dünnsten Drähten bis max. 4 mm    wires up to a maximum diameter of 4 mm. 
Durchmesser. 
 
Crimpanschluss für Leitungen von   Crimp connection for 0,25 mm² up to 0,5 mm² 
0,25 mm² bis 0,5 mm², mit nachfolgender  wiring, with following assembly of the 
Montage des Isolierunterteiles     bottom insulating part (with suitable tool for  
(mit geeignetem Werkzeug).    crimping). 
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Artikel-Nr.:  930318100 (MA 1 crimp schwarz) 
  930318101 (MA 1 crimp rot)… 
 
Farben:  erhältlich in schwarz, rot, blau,  
  gelb, grün, grau, weiß 
 
Bemessungsspannung:  DC 60 V 
 
Kontaktmaterial:  Messing / Bronze 
 
Kontaktoberflächen- 

material:   vernickelt 


