Montage - Assembly - Montage - Montaje - Montaggio -
Montering - Asennus - Montaz

MAX STROKE - 4mm
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NC- NORMALLY CLOSED

“First Open” Funktion - “First Open” function - Fonction “First Open”- Funcion de
contacto abierto - “First Open” functie - Funzione “First Open” - “First Open” funksjon
-“Forstagangen” funktion - “First Open” toiminta - Funkcja “First Open”
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|<— Max. 69,5mm —>|

|<— Max. 63mm —>|
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FUNCTION

Funktionsweise - Function mode - Mode de fonctionnement -
Funcionamiento - Werkwijze - Modo di funzione - Funktionsmade -
Funksjonsmodus - Funktionssatt - Toimintaperiaate - Zasada dzialania
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230V Version 24V Version
V=230V V=24V
P=2W P=2W
IMAX=200mA - 200mS IMAX= 250mA - 2 min
IP54 P54
5-60 °C 5-60 °C
F=100N+10% F=100N+10%
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