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VESA: 200x200 - 600x400
Höhe verstellbar: 1200 - 1800 mm
Glasablage: 420x350 mm, aus 6 mm Sicherheitsglas
Bodenplatte 800x500 mm, aus 10 mm Sicherheitsglas 
mit feststellbaren Rädern und verdeckter Kabelführung

VESA: 200x200 - 600x400
height adjustable: 1200 - 1800 mm
glass shelf: 420x350 mm, made of 6 mm tempered glass
base plate: 800x500 mm, made of 10 mm tempered glass
with lockable wheels and hidden cable duct
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40 kg

silber / silver

94 - 178 cm

37‘‘ - 70‘‘
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