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Der „Master Connector IP68“ ermöglicht das schnelle Verbinden von  
zwei Stück 2-adriger oder 3-adriger Kabel, die auch unterschiedliche 
Durchmesser aufweisen können. Erreicht wird dies durch eine  
Lamellenkonstruktion, welche die Dichtungen an das Kabel anpasst 
und gleichzeitig eine sichere Zugentlastung und Abdichtung darstellt. 
Die beiden Gehäusehälften werden mit einer Überwurfmutter  
inklusive O-Ring und integrierter Kindersicherung ebenfalls einfach 
und sicher geschlossen. 
Er eignet sich durch die hohe Schutzart IP 68 besonders für den  
Einsatz im Außenbereich, sowie für universelle Verbindungs- und  
Reparaturarbeiten von defekten Kabeln und Leitungen mit einem 
Außendurchmesser von 6 bis 13 mm (bis H07RN-F 3G2,5 mm²). 
 
 
Der Verbinder besteht aus: 
 
2 Gehäusehälften mit Lamellenkonstruktion  Polyamid (PA 6) blau ( UL 94 – V0 ) 
1 Überwurfmutter     Polyamid (PA 6) blau ( UL 94 – V0 ) 
2 Hutmuttern      Polyamid (PA 6) schwarz ( UL94 – V0 ) 
1 Verbindungsklemme 3-polig    Polyamid (PA 6.6) weiß ( UL 94 – V2 )  
2 Dichteinsätze für Lamellenkonstruktion  Elastomere 
1 O- Ring für Gehäuseabdichtung   Elastomere 
 
 
Technische Daten: 
 
Nennquerschnitt:     2,5 mm² 
Nennspannung:      400 V 
Pohlzahl Verbindungsklemme:    3 – polig 
Klemmbereich Kabeldurchmesser   6 – 13 mm (bis H07RN-F 3G2,5 mm²)   
Temperaturbereich:     -20°C bis 80°C (Verbindungsklemme bis 100°C) 
Schutzart:      IP 68 – 5 bar 
Schlüsselweite Kabelklemmung:   SW 24 
 
 
Approbationen /Prüfzeichen:       
 
 
Abmaße: 

ca. 100 mm

-3x2,5mm² MC001
400 V
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Approbiations:

Dimensions:

Safe and quick protection of cables. Suitable for wet
zones and subterranean applications due to its special
sealing. The lamellar construction ensures easy handling
and makes it possible to connect two cables even with
different diameters between 6 – 13 mm without difficulties.
The Master Connector IP 68 can replace expensive
and complex cast parts and is therefore an economic
and quick alternative.
According to DIN VDE 0606-1

Technical data:

Nominal cross-section:    2.5 mm²
Nominal voltage:    400 V
Number of poles of the luster terminal:  3 poles
Cable diameter:     6 - 13 mm (up to H07RN-F 3G2.5 mm2)
Temperature range:    -20°C to 80°C (Luster terminal up to100°C)
Protection class:    IP 68 - 5 bar
Wrench size:      24


