
Aufbau: 
Glasrohr, durchsichtig 
Kontaktkappen: 
Messing, vernickelt 
Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20 

Construction: 
Glass tube, transparent 
Contact caps: 
Brass, nickel plated 
Solderability: by EN 60068-2-20 

Bemessungswerte / Ratings  
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  Datasheet 

Item  no. 1576479, 1576480, 1576481, 1576482, 1576483, 1576484, 1576485, 1576486, 
1576487, 1576488, 1576534, 1576535, 1576536, 1576537, 1576538, 1576539, 1576540, 
1576541, 1576543, 1576544, 1576545, 1576546, 1576547, 1576548



Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits 

Bemessungsstrom  
Rated current 

2,1 lrat 

max. 
2,75 lrat 

min.  max. 
4 lrat

min.  max. 
10 lrat 

max. 

32 mA   –  100 mA 
125 mA –   6,3 A    
8A – 10 A

30 min 
30 min 
30 min 

 10 ms  500 ms 
 50 ms  2 s 
 50 ms  2 s 

  3 ms  100 ms 
10 ms  300 ms 
10 ms  400 ms 

20 ms 
20 ms 
40 ms 
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