
Aufbau: 
100mA – 800mA: Keramikrohr 
1A – 10A: Keramikrohr, mit Löschmittel 
Kontaktkappen: 
Messing, vernickelt 
Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20 

Construction: 
100mA – 800mA: Ceramic tube 
1A – 10A: Ceramic tube, with extinguishing agent 
Contact caps: 
Brass, nickel plated 
Solderability: by EN 60068-2-20 

Bemessungswerte / Ratings 

 Distributed by Conrad Electronic SE • Klaus-Conrad-Str. 1 • D-92240 Hirschau 

  Datasheet 

Item  no. 1576603, 1576616, 1576626, 1576633, 1576635, 1576636, 1576640, 1576645



Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits  
Bemessungstrom  
Rated current 

2,1 lrat 

max. 
2,75 lrat 

   min.  max. 
4 lrat

min.  max. 
10 lrat 

max.

100 mA – 10 A 900 s 400 ms  20 s 100 ms  2 s 15 ms  300 ms 

Technische Änderungen sind vorbehalten! / Technical data subject to change! 08 / 2017 


