
Artkbez: Farbe: Wellenlänge: Lichtstrom: Farbtemperatur: Betriebs-
strom:

Winkel: Betriebs-
spannung:

 TC-6309332 rot 625 - 640 nm 30 - 50 lm  350 mA 110 ° 2 V - 2,6 V
 1577426 gelb 580 - 595 nm 30 - 50 lm  350 mA 110 ° 2 V - 2,6 V
 1577347 blau 460 - 470 nm 15 - 20 lm  350 mA 110 ° 3,4 V - 4 V
 1577322 grün 515 - 530 nm 60 - 80 lm  350 mA 110 ° 3 V - 3,8 V
 1577366 weiß  100 - 110 lm 6000 - 7000 K 350 mA 110 ° 3,5 V - 4 V
 1577427 warmweiß  80 - 100 lm 2700 - 3500 K 350 mA 110 ° 3,5 V - 4 V
 1577367 weiß  160 - 200 lm 6000 - 7000 K 750 mA 110 ° 3,5 V - 4 V
 1577428 warmweiß  110 - 130 lm 2700 - 3500 K 750 mA 110 ° 3,5 V - 4 V

High Power LED

• Anschluss SMT
• Ausführung High Power
• Linse wasserklar

 1577367

Distributed by Conrad Electronic SE  •  Klaus-Conrad-Str. 1  •  D-92240 Hirschau
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