Picture and main dimensions:

Features:
Characteristic Impedance: 75 Ohm
] Performance: Up to 2.4 GHz
| Shielding Efficiency: Better than cable specifications
1 Fitting RG6 cable
Easy assembly
No crimping tool is needed
| Metal house design, nickel plated, spinning nut - hex 11 (7/16) compatible

| Operational temperatures: From —40° to +85° C
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Montageanleitung FFS-Stecker

1. Alles wegschneiden bis zum Innenleiter - Breite ca. 8mm.

3. Kabel in den Stecker reinschieben und durchdriicken bis die Isolation mit dem Boden
des Innenteil des Steckers abschliesst. Mit einer Aufdrehhilfe oder direkt einer F-Buchse
das Innenteil des Steckers durchschieben. Das Kabel wird damit fixiert.

Achtung! Es dirfen keine Drahtchen liber den Mantel hochgeschlagen werden und die
innere Al-Folie darf sich nicht zusammenstauchen, sonst kann man das Kabel nicht weit
genug reinschieben. Eventuell die Al-Folie mit einem diinnen Schraubendreher von der
Isolation I6sen.

Distributed by Conrad Electronic SE « Klaus-Conrad-Str. 1 « D-92240 Hirschau

Datasheet
ltem no- 001582466 V1_0617_02

COMPONENTS

TRU



