SIEMENS

Datenblatt 3SU1960-0GA80-0AA0

USB Anschluss, 30 mm, Metall matt, sandgrau

Produkt-Markenname SIRIUS ACT

Produkt-Bezeichnung USB-Anschluss

Ausfiihrung des Produkts USB 3.0

Produkttyp-Bezeichnung 3SU1

Produktlinie Metall, matt, flach, 30 mm
Betatigungselement

AuBendurchmesser des Betatigungselements 38 mm
Allgemeine technische Daten

Schutzart IP IP65

RoHS-Richtlinie (Datum) 10/01/2014

Umgebungstemperatur

e wahrend Betrieb -25...+70 °C
e wahrend Lagerung -40 ... +80 °C

Form der Einbau6ffnung rund

Einbaudurchmesser 30,5 mm

Einbauhohe 5 mm

Einbaubreite 38 mm

Einbautiefe 35,25 mm
zubebr . |

Material des Zubehors Metall

Farbe des Zubehors sandgrau

Approbationen/ Zertifikate
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_21833
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1960-0GA80-0AA0/Certificate?ct=439&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1960-0GA80-0AA0/Certificate?ct=439&ci=499&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1960-0GA80-0AA0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1960-0GA80-0AA0/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1960-0GA80-0AA0/Certificate?ct=444&ci=&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1960-0GA80-0AA0/Certificate?ct=444&ci=&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1960-0GA80-0AA0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1960-0GA80-0AA0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1960-0GA80-0AA0/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1960-0GA80-0AA0/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1960-0GA80-0AA0/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1960-0GA80-0AA0/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1960-0GA80-0AA0/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1960-0GA80-0AA0/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)

https://www.siemens.de/ic10

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1960-0GA80-0AAQ

CAx OnIlne-Generator

Serwce&Support (Handbucher Betrlebsanleltungen Zertlflkate Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1960-0GA80-0AAQ
Bllddatenbank (Produktfotos 2D Mal&zelchnungen 3D-Modelle, Gerateschaltpléane, EPLAN Makros, ...)

4 40.2 o
4 38 o |l 42
<
3 =
o 42
letzte Anderung: 12.02.2021
3SU19600GAB00AAQD Anderungen vorbehalten

Seite 2/2 25.03.2022 © Copyright Siemens


https://www.siemens.de/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1960-0GA80-0AA0
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1960-0GA80-0AA0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1960-0GA80-0AA0
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1960-0GA80-0AA0&lang=de
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_21832
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/3SU19600GA800AA0

