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Por lo general, los juegos RockStar® se componen de
conector macho, conector hembra, capota, base abierta y
prensaestopas.

Weidmiiller ofrece una completa gama de combinaciones
de conectores con roscas métricas o PG y conexién por
brida-tornillo o PUSH IN.

Datos generales para pedido

Tipo HDC-KIT-HA 16.120
Cédigo 1884300000
Version

RockStar® HDC - Kits-Conectores industriales, Kit,
HA, Grupo: b, Polos: 16, Conexion brida-tornillo,
250V, 16 A, Fundicién inyectada de aluminio, PG

16
GTIN (EAN) 4032248488582
U.E. 1 Pieza
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Dimensiones y pesos

Peso neto 430¢g
Temperaturas
Temperatura limite -40°C ... 100 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, DIBP
84-69-5

Datos generales

Corriente nominal (DIN EN 61984)

16 A

Grupo 5

Material

Fundicion inyectada de

Ndmero de polos

aluminio 16
Prensaestopas PG 16 Serie HA
Tension nominal (DIN EN 61984) 250V Tipo de conexion PE Conexion brida-tornillo
Version
Dimens. cafa destornillador pala plana Grupo
(conexidn brida-tornillo) SD0,6x3,b b
Material Fundicién inyectada de Par de apriete méax. contacto principal

aluminio 0,55 Nm
Par de apriete min. contacto principal 0,5 Nm Resistencia de paso £2mQ
Seccién de conexion del conductor Seccién de conexion del conductor
AWG, min. AWG 20 AWG, max. AWG 14
Seccion de conexién del conductor, Seccién de conexién del conductor, min.
max. 2,5 mm?2 0,5 mm?2

Superficie

Esmalte en polvo

Tipo de conexidn Conexion brida-tornillo

Connection data

Secciéon de conexién del conductor, min.

Seccién de conexién del conductor,

0,5 mm?2 max. 2,5 mm?2
Seccion de conexién del conductor Seccién de conexién del conductor
AWG, min. AWG 20 AWG, max. AWG 14
Design
Familia del producto HDC - Kits Tipo de producto Kit

Tipo de conexion

Conexion brida-tornillo

General data

Ndmero de polos 16 Dimensiones de las entradas de cable PG 16

Grupo Tipo de proteccion IP65

Material

Color Material Fundicion inyectada de
gris aluminio
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Clasificaciones

ETIM 3.0 EC000437 ETIM 4.0 EC000437
ETIM 5.0 EC000437 ETIM 6.0 EC002943
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-14-34-19
eClass 6.2 27-26-07-03 eClass 7.1 27-44-05-15
eClass 8.1 27-44-05-15 eClass 9.0 27-44-02-92
eClass 9.1 27-44-01-90

Homologaciones en linea

Homologaciones

ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingenieria EPLAN, WSCAD
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