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Similar a la ilustraciéon

Acoplador por relé TERMSERIES, médulo completo
compuesto por
un relé y una base con bobinas AC/DC/UC,
disponible en diferentes versiones:
* Con conexién brida-tornillo o directa
¢ Contacto AgNi, opcionalmente con contactos dorados
¢ 1y 2 contactos conmutados
¢ Entrada multitension opcional: 24...230 V UC
¢ Con varios circuitos de protecciéon

en la entrada (diodo antiparalelo, filtro RC)
* Eyector luminoso

Datos generales para pedido

Tipo TRZ 24VUC 2CO AU
Caédigo 1123870000
Version TERMSERIES, Acoplador por relé, Nimero de

contactos: 2 Contacto conmutado AgNi 5um Au,
Tension de mando nominal: 24 V UC £10 %,
Intensidad permanente: 8 A, Conexion directa

GTIN (EAN) 4032248905621
U.E. 10 Pieza
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Dimensiones y pesos

Anchura 12,8 mm Anchura (pulgadas) 0,504 inch
Altura 90,5 mm Altura (pulgadas) 3,563 inch
Profundidad 87,8 mm Profundidad (pulgadas) 3,457 inch
Peso neto 57.19
Temperaturas
Humedad 5-95% de humedad Temperatura de almacenamiento, max.
relativa, T, = 40°C, sin
condensacion 85 °C
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C Temperatura de servicio, max. 60 °C
Temperatura de servicio, min. -40 °C Temperatura de servicio -40 °C...60 °C
Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Datos nominales UL
Temperatura ambiente (funcionamiento), Seccién del conductor AWG, min.
max. 60 °C AWG 26
Seccion de conexion AWG, max. Tipo de conductor conductor de cobre rigido,
AWG 14 conductor de cobre flexible
Grado de polucion 2

Entrada

Tension de mando nominal

24VUCE10%

Intensidad nominal AC

16 mA

Intensidad nominal DC

14 mA

Potencia nominal

390 mVA / 350 mW

Tensién de conexidon/desconexion, tipo. 19V / 6.5V AC Corriente de conexidén/desconexion, 13mA /3 mAAC
205V /6VDC tipo. 12mA/2mADC

Indicador de estado LED verde Conexion de proteccion Rectificadores

La tensidn de la bobina del relé de Tension de la bobina del relé de

repuesto varia con respecto a la tension repuesto

nominal de alimentacién de control Si 24V DC

Salida

Tension nominal de conexién 250V AC Tension de conex. AC, max. 250V

Tensioén de conex. DC, max. 250V Intensidad permanente 8 A

Intensidad de conexion Potencia de conmutacion AC (6hmica),
15A/4s max. 2000 VA

Potencia de conmutacion DC (6hmica), Retardo de conexion

max. 192W @24V <11 ms

Retardo en la desconexién <22 ms Potencia de conexion minima TmA@1V

Frecuencia de conex. méax. con carga

nom. 0,1 Hz

Datos de contacto

Tipo de contacto

2 Contacto conmutado

(AgNi bum Au)

Vida util mecénica

30 x 10° conmutaciones
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Datos generales

Carril TS 35 Pulsador de prueba No
Indicador de posicion del interruptor Color

mecanico No negro
Coordinacion de aislamiento

Tensién nominal 300V Categoria de sobretension 1}

Grado de polucion 2 Tipo de proteccion IP20
Resistencia a tensiones eléctricas, Distancia en el aire y de fuga entrada -
entrada/salida 1,2kVei /58 salida 25,5 mm

Resistencia a tensiones dieléctricas de

contactos adyacentes

2,5 kVefr

Resistencia a tensiones dieléctricas de

contacto abierto T kVess / 1 min

Resistencia a tensiones eléctricas de
carril

4 Ve / 1 Min.

Sobretension de choque fijo
6 kV (1,2/50 ps)

Informacion adicional sobre homologaciones/normas

Normas EN 50178, EN 55011, EN Nam. de certificacion (DNVGL)

61000-6-1, 2, 4 TAAOOOO1E5
N.2 de certificado (cULus) E141197
Datos de conexion
Técnica de conexion de conductores Longitud de desaislado, conexién

Conexion directa nominal 8 mm
Seccion de embornado, conexion Seccién de embornado, min.
nominal 1,5 mm?2 0,14 mm?2
Seccion de embornado, méax. Seccién de conexién del conductor

2,5 mm?2 AWG, min. AWG 26
Seccién de conexion del conductor Seccién de conexion del conductor,
AWG, max. AWG 14 rigido, min. 0,14 mm?2
Seccion de conexién del conductor, Secciéon de conexién del conductor,
rigido, max. 2,5 mm? flexible, min. 0,14 mm?
Seccion de conexién del conductor, Seccién de conexién del conductor,
flexible, max. 2,5 mm?2 flexible, min. (AWG) AWG 26
Seccion de conexién del conductor, Seccién del conductor, flexible con
flexible, max. (AWG) AWG 14 terminales tubulares DIN 46228/4, min. 0,14 mm?2
Seccién del conductor, flexible con Seccién de conexion del conductor,
terminales tubulares DIN 46228/4, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
max. 1,5 mm?2 0,14 mm?2
Seccion de conexién del conductor, Terminal tubular doble, min.
flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max. 1,5 mm? 0,5 mm?2
Terminal tubular doble, max. 1T mm?2 Dimens. cafa destornillador 0,6 x 3,56 mm
Calibre segun 60 947-1 A1,B1
Clasificaciones
ETIM 5.0 EC001437 ETIM 6.0 EC001437
eClass 6.2 27-37-16-01 eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8.1 27-37-16-01 eClass 9.0 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
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Homologaciones en linea
“5 .|.+ 4.
c € LISTED l‘f'"“)

Homologaciones

ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingenieria EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingenieria STEP

Documentacién del usuario Operating Instructions
Folleto/catdlogo CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Homologacién/certificado/documento

de conformidad DE_PA5600_160229_001.pdf
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Miscellaneous
0 I | I |
Blank = contact material AgNi
T = TERMSERIES }J AGSNO = contact material AgSn0
16 A = 16 A version
R = Relay HC = High current {AgSnO)
0=SSR HCP = HC + Premaking contact (AgSn0 + W)
X = Supply terminal C1D2 = Class 1 Division 2
EMPTY = Empty sockets
S = Screw
Z = Tension |Blank = No plating
Control voltage / AU = Gold plated contact
color-marking Relay
EE5VDC [J120VUC 1C0 = 1 Change over / SPDT
12 VDC [J230VUC 2C0 = 2 Change over / DPDT
24 VDC {120 VAC RC (RC-Filter) 1NO = 1 Normal open / SPST
[J24 vuc 230 VAC RC (RCFilter) ACT =1 Normal open / SPST
148 VUC []24 - 230 VUC Solid-State-Relay
(160 vuC 48 VDCO, 1A = 3..48 VDC/ 100 mA
UC=AC/oC 24 VDC2A = 3..33VDC/2 A
230 VAC1A = 24 VAC...250 VAC/1A
24VDC3,5A=3..33VDC/3,5A
24 VDC5A =3..33VDC/5A

Cédigos de tipo
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