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RIDERSERIES
RIM-I 3 230VAC RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto

Similar a la ilustración

Datos generales para pedido

 
Tipo RIM-I 3 230VAC RC
Código 1172210000
Versión RIDERSERIES, Filtro RC, Tensión de mando

nominal: 230 V UC, Conexión enchufable
GTIN (EAN) 4032248964420
U.E. 10 Pieza
 

 

 

Módulo de protección insertable para RIDERSERIES
RCI / RCM Base portarrelés con funciones de protección
opcionales.

• a elegir con diodo de libre circulación, carga
o con filtro RC

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=1172210000
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Dimensiones y pesos
 
Anchura 11,4 mm   Anchura (pulgadas) 0,449 inch
Altura 10,5 mm   Altura (pulgadas) 0,413 inch
Profundidad 32,1 mm   Profundidad (pulgadas) 1,264 inch
Peso neto 2,3 g    
 

Temperaturas
 
Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C   Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de servicio, max. 70 °C   Temperatura de servicio, min. -40 °C
Temperatura de servicio -40 °C...70 °C   Temperatura de almacenamiento -40 °C...70 °C
 

Conformidad medioambiental del producto
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Entrada
 
Tensión de mando nominal 230 V AC   Indicador de estado No
Conexión de protección Elemento RC   Filtro RC 1,1 kΩ / 200 nF
 

Datos generales
 
Color transparente    
 

Datos de conexión
 
Técnica de conexión de conductores Conexión enchufable    
 

Clasificaciones
 
ETIM 5.0 EC002586   ETIM 6.0 EC002586
eClass 6.2 27-11-06-35   eClass 7.1 27-37-92-08
eClass 8.1 27-37-92-08   eClass 9.1 27-37-10-10
 

Homologaciones en línea
 
Homologaciones

ROHS Conformidad
 

Descargas
 
Datos de ingeniería EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería STEP
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//60676
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Esquema de conexiones Dimensional drawing
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Miscellaneous


