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Imagen de producto

Los WGK son idéneos para carcasas para componentes
electrénicos de covertidores de frecuencia, alimentacion
de corriente o componentes de filtro ya que la carcasa
aislada, tanto en la parte interna como en la externa,
protege los dedos y permite un sistema de conexién
cémodo y fiable. Para adaptar de forma éptima la
insercion del conductor a las condiciones dadas de
montaje, Weidmidiller ofrece dos variantes con direccion
de salida horizontal (WGK) y vertical (WGKV).
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Datos generales para pedido

Tipo WGK 95F VP GY BX

Cddigo 1937130000

Versién OMNIMATE Power - Serie WGK, Borne de paso,
Seccion nominal: 95 mmz?, Conexion brida-tornillo,
Wemid (PA), gris, Montaje directo, Paso

GTIN (EAN) 4032248664726

U.E. 10 Pieza

Valores caracteristicos del IEC: 1000V / 232 A / 35-95 mm?2

producto UL: 600V /230 A/ AWG 4 -AWG 4/0
Embalaje Caja
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Dimensiones y pesos

Longitud 49,5 mm Longitud (pulgadas) 1,949 inch
Anchura 25 mm Anchura (pulgadas) 0,984 inch
Altura 74 mm Altura (pulgadas) 2,913 inch
Altura construccién baja 74 mm Peso neto 187,39

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Parametros del sistema

Familia del producto

OMNIMATE Power - Serie

Técnica de conexion de conductores

Terminal: terminal
redondo / terminal

WGK horquilla
Direccion de salida de conductor 180° disponible por parte del cliente No
Par de apriete, min. 15 Nm Par de apriete, max. 20 Nm
Tornillo de apriete M8/hexagono Longitud de desaislado 27 mm
Proteccion contra contacto segin DIN
VDE 0470 IP 20
Datos del material
Materiales aislantes Wemid (PA) Color gris
Carta de colores (similar) RAL 7035 Grado inflamabilidad segin UL 94 V-0
Material de contacto E-Cu Superficie de contacto estafiado
Temperatura de almacenamiento, min. -25 °C Temperatura de almacenamiento, max. 55 °C
humedad relativa max. de Temperatura de servicio, min.
almacenamiento 80 % -50 °C
Temperatura de servicio, max. 120°C Gama de temperatura, montaje, min. -25°C
Gama de temperatura, montaje, max. 120°C
Conductores aptos para conexion
Seccion de embornado, min. 35 mm?2 Seccion de embornado, max. 95 mm?2
Seccion de conexién del conductor Seccion de conexidn del conductor
AWG, min. AWG 4 AWG, max. AWG 4/0
Rigido, min. HO5(07) V-U 35 mm? Rigido, max. HO5(07) V-U 95 mm?2
Semirrigido, min HO7V-R 35 mm?2 semirrigido, max. HO7V-R 95 mm?
Flexible, min. HO5(07) V-K 35 mm?2 Flexible, max. HO5(07) V-K 95 mm?
con terminal tubular segun DIN 46 con terminal tubular segan DIN 46
228/1,min. 35 mm?2 228/1, max. 95 mm2
Seccion de embornado max. 95 mm?2
Datos nominales conformes a IEC
testado segun la norma Corriente nominal, n.2 de polos min.

IEC 60664-1, IEC 61984 (Tu=20 °C) 232 A
Corriente nominal, n.2 de polos max. Tensién nominal con categoria de
(Tu=20 °C) 232 A sobretension/grado de polucion 111/3 1.000V
Sobretension de choque nominal con
categoria de sobretensién/grado de
polucién 1l1/3 8 kv
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Instituto (CSA) Nam. de certificacién (CSA)

P

200039-1830694

Tensién nominal (Use Group B / CSA) 600V Tensién nominal (Use Group C / CSA) 600V

Intensidad nominal (Use Group B / CSA) 230 A Intensidad nominal (Use Group C / CSA) 230 A

Seccién de conexion del conductor
AWG, max.

Seccién de conexion del conductor

AWG, min. AWG 4 AWG 4/0

Referencia para valores de
homologacion

Las especificaciones
son valores maximos;
para mas informacion,
ver certificado de
homologacion.

Datos nominales segin UL 1059

Instituto (cURus) Nam. de certificacion (cURus)

us E60693

C

Tensién nominal (Use Group B / UL Tensién nominal (Use Group C / UL

1059) 600V 1059) 600V
Intensidad nominal (Use Group B / UL Intensidad nominal (Use Group C / UL

1059) 230 A 1059) 230 A
Seccion de conexién del conductor Seccién de conexién del conductor

AWG, min. AWG 4 AWG, max. AWG 4/0

Referencia para valores de
homologacion

Las especificaciones
son valores maximos;
para mas informacion,
ver certificado de
homologacién.

Embalaje

Embalaje Caja Longitud de VPE 100 mm
Anchura VPE 115 mm Altura de VPE 265 mm
Clasificaciones

ETIM 3.0 EC001283 ETIM 4.0 EC001283
ETIM 5.0 EC001283 ETIM 6.0 EC001283
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-34
eClass 6.2 27-14-11-34 eClass 7.1 27-14-11-34
eClass 8.1 27-14-11-34 eClass 9.0 27-14-11-34
eClass 9.1 27-14-11-34
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Indicaciones

¢ Las distancias en el aire y de fuga respecto a otros componentes se deben dimensionar convenientemente,
segun las normas de aplicacion relevantes. En el equipo, esto se puede garantizar mediante un sellado total o

utilizando placas distanciadoras adicionales.

* Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se

dimensionan s/normas aplicacidn relevantes.

¢ Otros colores bajo pedido

Colores: SW = negro; GN/YL = verde/amarillo; GY = gris

* WGK: tensién nominal de paredes de plastico: 1-6 mm = 1000 V; paredes metélicas: < 1 mm = 1000 V;
paredes metalicas: 1-3,5 mm = 800 V; paredes metalicas: 3,5-5,5 mm = 690 V

Homologaciones en linea

Homologaciones

ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingenieria

EPLAN, WSCAD

Folleto/catalogo

FL DRIVES EN

MB DEVICE MANUF. EN

FL DRIVES DE

CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
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Homologacién/certificado/documento

de conformidad

Declaration of the Manufacturer
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Dimensional drawing
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