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B KOTR M12 5P A BU SAI Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos generales para pedido

 
Tipo B KOTR M12 5P A BU SAI
Código 2326170000
GTIN (EAN) 4032248594092
U.E. 360 Pieza
 

 

 

En función de la tapa elegida, están disponibles una
gran variedad de conectores para circuito impreso. Los
conectores para placa de circuito impreso M12 están
disponibles con codificación A, B y D. La tapa EA y la tapa
E/S de las cajas de 54 mm requieren conectores M12
diferentes.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=2326170000
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Dimensiones y pesos
 
Peso neto 4,053 g    
 

Datos técnicos carcasas vacías
 
Apantallado No   Codificación A
Intensidad nominal 4 A   Material capotas LCP
Material de contacto bañado en oro   Número de polos 5
Prensaestopas M 12   Tensión nominal 30 V
Tipo de conexión Conexión por soldadura

(apta para Reflow)
  Tipo de protección IP67, completamente

montado
Versión Conector hembra    
 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC000438   eClass 6.2 27-06-90-90
eClass 7.1 27-06-90-90   eClass 8.1 27-06-90-90
eClass 9.1 27-44-02-05    
 

Homologaciones en línea
 
ROHS Conformidad
 

Descargas
 
Folleto/catálogo CAT 8 SAI 15/16 EN

FL FIELDWIRING EN
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39480
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38293

