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Imagen de producto

Similar a la ilustracion

Base portarrelés para relé de RIDERSERIES RCI.

¢ 1y 2 contactos conmutados
¢ Conexion brida-tornillo y PUSH IN
e altura estdndar y altura reducida

Datos generales para pedido

Tipo SRC-l 1CO
Cédigo 8869470000
Versién RIDERSERIES RCI, Base portarrelés, Nimero de

contactos: 1 Contacto conmutado, Intensidad
permanente: 12 A, Conexién brida-tornillo

GTIN (EAN) 4032248614424
U.E. 10 Pieza
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Dimensiones y pesos

Anchura 16 mm Anchura (pulgadas) 0,63 inch
Altura 77 mm Altura (pulgadas) 3,031 inch
Profundidad 62 mm Profundidad (pulgadas) 2,441 inch
Peso neto 369
Temperaturas
Humedad 40°C / 93% de humedad Temperatura de almacenamiento, max.

relativa, sin condensacion 70°C
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C Temperatura de servicio, max. 70°C
Temperatura de servicio, min. -40 °C Temperatura de servicio -40°C...70°C
Temperatura de almacenamiento -40°C..70°C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos nominales UL

Nam. de certificacién (cURus) E223759

Salida

Tensién nominal de conexion 250V AC Tensién de conex. AC, max. 400V
Intensidad permanente 12A

Datos de contacto

Tipo de contacto 1 Contacto conmutado

Datos generales

Carril TS 35 Color negro

Grado inflamabilidad segun UL 94 V-0

Coordinacion de aislamiento

Tensién nominal 250V Categoria de sobretension 1]

Grado de polucion 2 Grupo de materiales aislantes llla

Tipo de proteccion IP20 Tipo de aislamiento en entrada y salida aislamiento reforzado
Resistencia a tensiones eléctricas, Distancia en el aire y de fuga entrada -

entrada/salida 5 kVeft / Tmin salida =10 mm

Tipo de aislamiento en contactos Resistencia a tensiones dieléctricas de

adyacentes Aislamiento funcional contactos adyacentes 2,5 KVesr / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de

contacto abierto 1 kVest / 1 min

Informacion adicional sobre homologaciones/normas

Normas IEC 61810-1, UL508 Num. de certificacion (CSA) 249409-2295474

Nam. de certificacidén (cURus) E223759
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Datos de conexion

Técnica de conexion de conductores Longitud de desaislado, conexién

Conexion brida-tornillo nominal 8 mm
Par de apriete, min. 0,5 Nm Par de apriete, max. 0,7 Nm
Seccion de embornado, conexion Seccién de embornado, min.
nominal 2,5 mm?2 1T mm?2
Seccién de embornado, méax. Seccién de conexién del conductor,

2,5 mm? rigido, min. 1T mm?2
Seccién de conexion del conductor, Seccién de conexiéon del conductor,
rigido, max. 2,5 mm?2 flexible, min. T mm?2
Seccién de conexion del conductor, Seccidén del conductor, flexible con
flexible, max. 2,56 mm?2 terminales tubulares DIN 46228/4, min. 1 mm?2
Seccién del conductor, flexible con Seccién de conexién del conductor,
terminales tubulares DIN 46228/4, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
max. 2,5 mm?2 1T mm?2
Seccion de conexién del conductor, Seccién de conexién del conductor,
flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max. flexible, 2 conductores embornables,

2,5 mm?2 min. 1T mm?2
Seccion de conexién del conductor, Dimens. cafa destornillador
flexible, 2 conductores embornables,
max. 1,56 mm? gr. PZ1
Paso en mm (P) 3,5 mm
Clasificaciones
ETIM 3.0 EC001456 ETIM 4.0 EC001456
ETIM 5.0 EC001456 ETIM 6.0 EC001456
UNSPSC 30-21-19-17 eClass 5.1 27-37-16-03
eClass 6.2 27-37-16-03 eClass 7.1 27-37-16-03
eClass 8.1 27-37-16-03 eClass 9.0 27-37-16-03
eClass 9.1 27-37-16-03

Informacion de producto

Informacién de producto IP20 sin conductor conectado en conexion brida-tornillo abierta completa.

Homologaciones en linea

Homologaciones

ROHS Conformidad
Descargas
Datos de ingenieria EPLAN, WSCAD
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Dimensional drawing

61 mm

158,] |

Unlatching socket
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