KERN 572-49

Allrounder z. B. als Prazisionswaage im Labor oder im rauen Industrieeinsatz

Sistema de medicion

Campo de pesaje [Max]:
Intervalo de estabilizacion:
Lectura [d]:

Linealidad:

n/a:

Peso recomendado para ajuste:

Posibilidades de ajuste:
Reproducibilidad:
Resolucion:

Sistema de pesaje:
Tiempo de calentamiento:
Unidades de pesaje:

Indicacion

16 kg

2s

100 mg

300 mg

2009

5kg (F1); 10 kg (F1)
Ajuste con pesa externa
100 mg

160000

Bandas extensomeétricas
2h
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Digitos de alto de pantella:

1,800 cm

Contaje

Peso parcial minimo para cuentapiezas 100 mg

(Laboratorio:

Peso parcial minimo para cuentapiezas 1g

(Normal):
Resolucion de contaje:

160000

IKERN

Determincaion de porcentaje: si
Funcion de contaje: Si
Funcion PRE-TARE: Si

Pesaje sin sacudidas (Programa si

de pesaje animales):

Pesajes inferiores: Corchete

Condiciones ambiente

Humedad ambiental maxima: 80 %
Temperatura ambiental minima: 10°C
Temperatura maxima de uso: 40°C

Suministro energético

Acumulador: Rchrg. battery optional
n/a: CHEURO UK US

n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tension de entrada: 100V -240V
Tiempo de carga: 10h

Tiempo de funcionamiento: 30h

Tiempo de funcionamiento: 15h

Certificado DAKKS: 963-128

Categoria: Balanzas

Product Group: Balanza de precision

Embalaje & expedicion

Dimensiones embalaje (AXPxA): 400 x 340 x 220 mm
Peso bruto: 4,800 kg

Peso neto: 2,700 kg

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envio: Servicio de paqueteria
Dimensiones carcasa (AXPxA): 180 x 310 x 85 mm
Material carcasa: metal

Material de plato de pesaje: acero inoxidable
Superficie de pesaje (AxP): 160 x 200 mm
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