KERN ORA 3SA

Medicion de indice de refraccion para laboratorios e industria

Categoria

Marca

Categoria de producto
Grupo de producto
Familia de productos

Sistema de medicién

Optics

Refractémetro
Refractémetro analégico
ORA-S

Temperatura de la medicién [Min]

(°C)

Temperatura de la medicién [Max]

(°C)
Método de medicién
Rango de medicién Brix [Min]

Escalas
Rangos de medicién

Lecturas [d]

Divisién Brix

Compensacién de temperatura
automatica (ATC)

Campo de medicién salinidad
(NaCl) % [Min]

Campo de medicién salinidad
(NaCl) % [Max]

Lectura salinidad (NaCl) %
Escala salinidad (NaCl) %

Liquido de calibracién adecuado

Rango de medicién Brix [Max]
Escala Brix
Ambito de aplicacion

10 °C

30 °C
Refraccion
0%

Brix

Salt (NaCl)
0%-32%
0%-28%
0,2 %

0,2 %
0,2%

v
0%

28%

0,2%

v

0 % (agua destilada)
32%

v

Sal

KERN

Disefno

178x40x40 mm
Refractémetro manual
Analégico

Vidrio de silex de lantano
ZLaF3 nD=1,85544

Dimensiones (AxPxA)
Tipo de refractémetro
Escala - Tipo de pantalla

Material de prisma

Funciones

Compensacién automaética de la
temperatura

Proteccién IP - unidad completa -

v

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento

[Min] [9He
Temperatura de almacenamiento 40 °C
[Max]

Servicios

Ndmero de articulo para

calibracién de fabrica 961-290

Embalaje y envio
Dimensiones del contenedor de
transporte (AxPxA)

Plazo de entrega 1d
Dimensiones del embalaje (AxPxA) 215%94x65 mm
Método de envio

205x75%x55 mm

Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 0,30 kg
Peso bruto aprox. 0,35 kg
Peso de envio 0,31 kg

Informacion sobre el producto

GTIN/Ndmero EAN 4045761483446
Clasificacion REACH ninguna sustancia
prohibida

Pictogramas
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