SIEMENS

Hoja de datos 5ST3014

Auxiliar de mando potencia baja, 2 NA para automatico
magnetotérmico 5SL, 58Y, 5SP Interruptor incorporado 5TL1, FI/LS
58U1, FI 58V (con 5SU1 se necesita la uniéon con asa 5ST3805-1)

Nombre comercial del producto SENTRON

Designacion del producto Blogue de contactos aux.
Tipo de producto adosable

Vida util eléctrica (ciclos de maniobra) / tipico 20 000

La tension de alimentacion
Tension de empleo

® valor asignado 30V

Grado de proteccion IP 1P20

Detalles del producto
Componente del producto

® interruptor auxiliar Si

Ampliacién del producto Bloque de contactos auxiliares

Numero
Numero de interruptores de sefal de fallo

Numero de contactos NC

Numero de contactos NA

S N O O

Numero de contactos conmutados
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_I201_XX_06097

Seccioén de conductor conectable 0,5 ...2,5 mm?
Par de apriete / con bornes de tornillo 0,5N'm

Tipo de secciones de conductor conectables / con 24 .12
cables AWG

Disefio Mecanico

Altura 90 mm
Anchura 9 mm
Profundidad 70 mm
Peso neto 67 g
® durante el funcionamiento -25 ... +55 °C
® durante el almacenamiento -40 ... +75 °C
Certificados
General Product Approval Declaration of Shipping Ap- other Railway
Conformity proval
® Miscellaneous Vibration and Shock
N Rk
egister
O —_—
UR VDE EG-Konf. LRS

Mas informacion

Information- and Downloadcenter (Catalogos, Folletos,...)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3014

Service&Support (Manuales, certificados, caracteristicas, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3014

Base de datos de imagenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3014

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

5ST3014 Sujeto a cambios
Pagina 2/5 13/09/2019 © Copyright Siemens


https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5ST3014/Certificate?ct=439&ci=499&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5ST3014/Certificate?ct=439&ci=500&cao=587
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5ST3014/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5ST3014/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5ST3014/Certificate?ct=447&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5ST3014/Certificate?ct=3151&ci=3152&cao=553
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3014
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3014
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3014
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.com/specifications
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_18175
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_15627
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