
 

 

Adaptador cargador USB, 2 puertos 
 

 

Manual 
31813 



Parámetros básicos 

Peso 65g 
Medidas 45 x 26 x 89mm 
Entrada 100-240 VCA 

50/60Hz 
Salida 5 V, 4 A en total

Tipo C™ 5 V/3 A máximo 
Puerto USB 5 V/2,4 A máximo 

Temperatura de funcionamiento Desde -10 hasta 35°C 
Certificación CE 

 

Método de carga 
1. Enchufe el adaptador a una toma de corriente con 100-240V. El 

cargador USB de pared ednet (31813) está listo para usar. 
2. Con salidas USB C y USB A para conectar en ellas cables de carga. 

Proporciona corriente continua de hasta 5 V/4 A y puede cargar hasta 
2 dispositivos simultáneamente. 

 

Compatibilidad 
Es compatible con iPad®/iPhone®, smartphones/tabletas Android, o 
cualquier otro smartphone/tableta PCs, altavoces portátiles, cámaras, etc. 
 

* Todos los nombres de marca y logotipos anteriormente mencionados, son marcas 
comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. 

 

Contenido del Paquete 
 
 1 unidad principal    
 1 x Manual de usuario 

 



Mantenimiento 

Para extender la vida útil del producto, haga lo siguiente: 

 Guárdelo en un lugar seco y alejado de la humedad o de productos 
abrasivos. 

 No desmonte la unidad. 
 No guarde la unidad en lugares con temperaturas excesivamente 

altas o excesivamente bajas. 
 No golpee ni deje caer la unidad. 

 

Todos los productos se han probado y verificado. En caso de que se 
caliente demasiado, cambie su forma, se rompa o vea cualquier otro 
problema inusual, por favor, deje de utilizar la unidad y póngase en 
contacto con el agente de ventas o con nuestra empresa. 
 
Símbolos usados: Solo para uso en interiores 

 
 


