SIEMENS

Hoja de datos 5SY6516-6
Automatico magnetotérmico 230V 6kA, 1+N polos B, 16 A, T=70 mm

La version
Nombre comercial del producto SENTRON
Designacion del producto PIA magnetotérmico

Datos técnicos generales

Numero de polos 2
Numero de polos / Observacién 1P+N
Clase de caracteristica de disparo B
interruptor automatico / tipo basico 5SY6
Vida util mecanica (ciclos de maniobra) / tipico 10 000

Categoria de sobretension ]

Voltaje
Tension de aislamiento

® con funcionamiento monofasico / con AC / 250V
valor asignado

Tension de alimentacion / con funcionamiento 230V
monofasico / con AC / valor asignado

La tension de alimentacion
Tipo de corriente AC
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Corriente / con AC / valor asignado 16 A
Tension de alimentacion

® con AC / valor asignado 230V
Tension de empleo

® con DC / valor asignado / max. 72V
Frecuencia de la tension de alimentacion

® valor asignado 50/60 Hz

Clase de proteccion
Grado de proteccion IP IP20, con conductores conectados

Capacidad de conmutacion
Poder de corte, corriente

e con DC / seglin IEC 60947-2 / valor asignado 15 kA

® segun EN 60898 / valor asignado 6 kA
® seglin IEC 60947-2 / valor asignado 15 kA
Clase de limitacién de energia 3

Disipacion
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / 1,8 W
con AC / en estado operativo caliente / por polo

Aptitud de uso Fabricacién de maquinaria / industria

Detalles del producto
Funcion del producto / Neutro maniobrable Si

|

Equipamiento del producto / Proteccion contra Si
contactos directos

Componente del producto
® borne combinado arriba Si
® borne combinado abajo Si
Propiedad del producto

e Propiedades de interruptor principal segiin EN Si

60204-1

e libre de halogenos Si

® precintable Si

® sin silicona Si
Ampliacién del producto / incorporable / dispositivos Si

complementarios

Cortocircuito
Poder de corte corriente de cortocircuito (lcn)

® con AC / seglin UL 1077 y CSA C22.2 n.° 235 5 kA

Conexiones
® Seccion de conductor conectable
— monofilar 0,75 ... 35 mm?
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— multifilar 0,75 ... 35 mm?
® Seccion de conductor conectable / alma flexible 0,75 ... 256 mm?
/ con preparacion de los extremos de cable

Calibre AWG / como seccién de conductor 18 ... 4
conectable codificada

Par de apriete [Ibf-in] / con bornes de tornillo 22 ... 31 Ibfin
Par de apriete / con bornes de tornillo 2,5...3,5N'm
Posicién / del cable de conexién a red Cualquiera

Disefio Mecanico

Altura 90 mm

Anchura 36 mm

Profundidad 76 mm

Profundidad de montaje 70 mm

Numero de mddulos de anchura 2

Tipo de fijacion Sistema de fijacion rapida
Posicion de montaje segun las necesidades del usuario
Peso neto 313 g

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -25 ... +55°C
® durante el almacenamiento -40 ... +75°C
Certificados
Designaciones de referencia
® segln EN 61346-2 F
® segun |IEC 81346-2:2009
General Product Approval
Miscellaneous
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Mas informacion

Information- and Downloadcenter (Catalogos, Folletos,...)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SY6516-6
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5SY6516-6/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5SY6516-6/Certificate?ct=439&ci=476&cao=560
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5SY6516-6/Certificate?ct=439&ci=499&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5SY6516-6/Certificate?ct=439&ci=500&cao=587
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5SY6516-6/Certificate?ct=439&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5SY6516-6/Certificate?ct=439&ci=4242&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5SY6516-6/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5SY6516-6/Certificate?ct=445&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5SY6516-6/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5SY6516-6/Certificate?ct=446&ci=455&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5SY6516-6/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5SY6516-6/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SY6516-6

Service&Support (Manuales, certificados, caracteristicas, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SY6516-6

Base de datos de imagenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY6516-6

CAXx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

B 35,2 a 6,2 - 69,8 -
I I
@ ¢ @ 4 o
| i
%7
©®
0
2 R
U
J et
o T =]
, ©
| : ==
5SY6516-6 Sujeto a cambios

Pagina 4/5 13/09/2019 © Copyright Siemens


https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SY6516-6
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY6516-6
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.com/specifications
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_18132
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