
Datenblatt 6AV2124-6UJ00-0AX1

Schutzfolie 19"-Widescreen für Comfort Panel, IPC, Flat Panel, Thin Client 
Menge: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen
Produkttyp-Bezeichnung Schutzfolie 19"-Widescreen

Aufbauart/Montage
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich Ja

Umgebungsbedingungen
geeignet für Inneneinsatz Ja
geeignet für Außeneinsatz Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb

● min. -40 °C
● max. 80 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport
● min. -40 °C
● max. 80 °C

Relative Luftfeuchte
● Betrieb, max. 90 %

Mechanik/Material
Material

● Kunststoff Ja; entspiegelt
Maße

Breite 451 mm
Höhe 285 mm
Dicke 0,125 mm

Gewichte
Gewicht (ohne Verpackung) 34 g; pro Stück

Lieferumfang
Liefermenge in Stück 10; Stück je Packung

Sonstiges
bedruckbar mit Laser-Drucker Ja
Handelsware Nein
Hersteller-Name SIEMENS AG
Hersteller-Adresse Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte für Comfort Panel, IPC, Flat Panel, Thin Client
Hinweis: nicht für Multitouch (Glasfront) geeignet
Nutzbar in folgenden Produkten

● Produkt 1 6AV2124-0UC02-0AX0
● Produkt 2 6AV7466-7TB01-0AA0
● Produkt 3 6AV7260-*
● Produkt 4 6AV7240-*

6AV21246UJ000AX1
Seite 1/2 16.03.2022 Änderungen vorbehalten

© Copyright Siemens 

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_ST80_XX_01714
https://mall.industry.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=6AV2124-0UC02-0AX0&language=de&caller=documentservice
https://mall.industry.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=6AV7466-7TB01-0AA0&language=de&caller=documentservice


● Produkt 5 6AV7861-3*
● Produkt 6 6AV2124-0UC02-0AX1

letzte Änderung: 24.08.2021
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