SAUTER CB 75-3Qu1

Célula de pesaje de viga de cizallamiento y flexién de acero inoxidable

Categoria

Marca
Categoria de producto
Grupo de producto

Sauter
Célula de medicién
Célula de pesaje

Familia de productos CB Q1

Sistema de medicion

Campo de pesaje [Max] 75 kg
Célula d(’a pesaje - V{:]Ior 2 mV/V
caracteristico - nominal

Célula de pesaje - Valor 0,002 mV/V

caracteristico - desviacién
Célula de pesaje OIML clase C3

Conexion de la célula de pesaje 4 conductores

Alimentacién + Color verde
Alimentacién - Color negro
Sefial + Color rojo
Sefal - Color blanco
Celgla de pesaje - Resolucién 3000 e
(calibrable)
Célula de pesaje - Carga muerta 0%
[Min] (%) ’
Aplicaciones de medicién masa
Direcciones de la fuerza compresion
Célula de pesaje Y-valor 10000
Célula de pesgje - Resistencia de 400 O
entrada - nominal
Célula de pesaje - Resistencia de

. 200Q
entrada - varianza
Ce!ula de pe.saje - Resistencia de 350 0
salida - nominal
Célula de pesaje - Resistencia de

. . 3Q

salida - varianza
Célula de pesaje - Tensién de 10V
alimentacion recomendada [Min]
Célula de pesaje - Tensién de 15V

alimentacion recomendada [Max]

KERN

Célula de pesaje - Resistencia de
aislamiento - [Min]
Célula de pesaje - Error combinado 0,017%

Coeficiente de temperatura - valor
caracteristico

5000 MQ

+ 0.003% Sn. /5 °C

Tolerancia seial cero <+ 2.0%Sn

Coeficiente de temperatura - sefial +0.01% Sn. /5 °C

de cero

Error de fluencia (30 minutos) <+-0.016 Sn

Sobrecarga segura 150%

Carga de rotura 200%

L . IP68

Proteccion IP - unidad completa IP69K

Material acero, inoxidable

Forma constructiva Barras de flexion

Dimensiones (@xA) 41,5%x120 mm

Longitud del cable 3m

Montaje - aplicacién de fuerza Agujero pasante @ 8,2
mm

Montaje - disipacién de fuerzas 2 x agujero pasante 0
8,2 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min] -30 °C
Temperatura ambiental [Max] 70 °C
Temperatura de uso [Min] -10 °C
Temperatura de uso [Max] 40 °C

Homologacién
Marca CE v

Servicios

Ndmero de articulo para
calibracién DAKkS (fuerza de
compresion)

963-262V

Informacion sobre el producto

GTIN/Ntmero EAN 4045761220775
Clasificacién REACH ninguna sustancia
prohibida

Embalaje y envio

Método de envio Servicio de paquetes

Plazo de entrega 1d



SAUTER CB 75-3Qi1 KERN

Célula de pesaje de viga de cizallamiento y flexién de acero inoxidable

Dimensiones del embalaje (AxPxA) 250x155x60 mm

Peso neto aprox. 0,50 kg
Peso bruto aprox. 0,55 kg
Peso de envio 0,546 kg

Pictogramas

STANDARD
BV

1P68 ) (1P 69K { 1 DAY
OPTION
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