Células de mediciéon SAUTER CB Q1 -CB Q2 - CB P1

CBQ1-CBQ2

Célula de pesaje de viga
de cizallamiento y flexién
de acero inoxidable

Datos técnicos

- Precisién segin OIML R60 C3

- Conformidad CE y RoHS

- Proteccién contra el polvo y el agua IP68/
IP69K (segun EN 60529), soldado hermética-
mente

- Acero inoxidable

- Campo di applicazione: Misurazione della forza
di massa e pressione in condizioni ambientali
difficili

- Adecuado para balanzas de plataforma, de
tolva, balanzas de suelo, asi como para otras
instalaciones de pesaje

- Conexion de 4 conductores

- Valor nominal: 2 mV/V

- Longitud de cable: 3 m

- Clase de precisién OIML, versién R60 C6 o
EX bajo demanda
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IP 68 IP 69K

500 kg

Modelo Carga

nominal
SAUTER kg
CB 5-3Q1 5
CB 10-3Q1 10
CB 20-3Q1 20
CB 30-3Q1 30
CB 50-3Qu1 50
CB 75-3Q1 75
CB 100-3Qi1 100
CB 150-3Q1 150
CB 200-3Q1 200
CB 250-3Qi1 250
CB 300-3Q1 300
CB 500-3Q1 500
CB 750-302* 750
CB 1000-302* 1000
CB 1500-302* 1500

I * HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Células de carga

CB P1
Barras de flexion
de acero niquelado

Datos técnicos

- Precisiéon segin OIML R60 C3

- Conformidad CE y RoHS

- Proteccién contra el polvo y el agua IP67
(segln EN 60529), encapsulado hermética-
mente

- Acero niquelado

- Campo di applicazione: Misurazione della forza
di massa e pressione in condizioni ambientali
difficili

- Compatible con balanzas de plataforma,
para silos, de cama y otros diversos tipos de
balanzas

- Conexién de 4 conductores

- Valor nominal: 3 mV/V

- Longitud de cable: 3 m

OPCION

ESTANDAR

) N
IP 67 1 DAY

Modelo Carga
nominal
SAUTER kg
CB 100-3P1 100
CB 250-3P1 250
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