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Especi�caciones técnicas:
• Tamaño de imagen  1M(1280x960)/VGA (640x480)
• Tamaño de video  960P(1280x960 a 30FPS)/640(640x480 a 

30FPS)
• Apertura  F 1.2 f=25mm
• Ángulo de lente  FOV=10°, diámetro de 24mm
• Pantalla  Pantalla interior 1,5" (480*240) TFT
• Zoom digital  4 aumentos
• Medio de almacenamiento  Tarjeta micro SD, hasta 32GB
• Distancia de visualización en oscuridad total  Hasta 300M
• Distancia de visualización con luz tenue o diurna  3M~in�nito
• LED IR  3W,850nm
• Puerto USB  Micro USB 2.0
• Fuente de alimentación  7,5V, 5xAA
• Temperatura de uso  -2°C a +60°C
• Dimensiones  aprox. 140*48*69mm
• Peso  aprox.192g

Contenido del paquete:
Technaxx TX-141 Nightvision Camcorder, Micro USB Cable, 5x 
AA pilas, Manual de usuario

• Visualizador IR para entornos oscuros
• Pantalla integrada
• Resolución HD
• Modo foto y video
• Ampli�cación digital de 4 aumentos
• Distancia de visualización en oscuridad total hasta 300m
• Soporte de tarjeta MicroSD hasta 32GB 
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