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1. INTRODUCCIÓN 
El soporte de pared DIGITUS® para pantallas con soporte VESA de 37-80" ofrece 
una posibilidad cómoda y flexible para la fijación de un televisor/monitor en la 
pared. Con una capacidad de carga máxima de 60 kg, este soporte es capaz de 
sujetar incluso pantallas grandes con seguridad sin perder estabilidad. La 
posibilidad de extensión de 6,3-53,6 cm permite colocar su pantalla en todo 
momento en la posición perfecta y elegir el ángulo de visión ideal. No importa 
si quiere inclinar su pantalla para evitar una luz deslumbrante o girarla hacia un 
lado para conseguir la experiencia de visión óptima: con este soporte de pared 
podrá hacerlo sin esfuerzo alguno. Permite girar la pantalla entre +60 y -60° e 
inclinarla entre +5 y -10°. El ajuste horizontal (giro) de +3 a -3° le permite alinear 
la pantalla con precisión y asegurar que queda perfectamente orientada. 
Además, los brazos del soporte en la placa de soporte de pared montada de 
manera fija se pueden desplazar lateralmente de forma individual y bloquear en 
la posición deseada para conseguir la experiencia de visión óptima. Con la 
gestión de cables integrada, el soporte de pared también es estéticamente 
atractivo y evita marañas de cables desordenadas.  
 
2. CARACTERÍSTICAS 
 Apropiado para pantallas con soporte VESA de 37-80" 
 Capacidad de carga máxima: 60 kg 
 Extensible (profundidad: 6,3 a 53,6 cm 
 Giro de la pantalla: de +60 a -60° 
 Inclinación de la pantalla: de +5 a -10° 
 Ajuste horizontal (giro): de +3 a -3° 
 Los brazos en la placa de soporte de pared montada de manera fija se 

pueden desplazar lateralmente de forma individual y bloquear en la 
posición deseada 

 Gestión de cables integrada 
 Compatibilidad VESA: 200x100, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 

400x300, 400x400, 600x400 
 
3. CONTENIDO DEL PAQUETE 
 1 Soporte de pared para televisor Full Motion 
 1 set de material de montaje 
 1 instrucciones de montaje 
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4. ESPECIFICACIONES 
Tamaño de la pantalla  37-80" 
Capacidad de carga máxima 60 kg 
Extensible (profundidad 6,3 a 53,6 cm 
Giro de la pantalla de +60 a -60° 
Inclinación de la pantalla de +5 a -10° 
Ajuste horizontal (giro) de +3 a -3° 

Compatibilidad VESA 
200x100, 200x200, 300x200, 
400x200, 300x300, 400x300, 
400x400, 600x400 

Apto para televisores  planos y curvados 
Material Acero 
Dimensiones (plegado) Anch. 66,5 x alt. 35 x prof. 6,3 cm 
Peso 7.75 kg 

Color Negro mate, con recubrimiento en 
polvo 
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