KERN ORM 1CA

Medicién digital del indice de refraccidn para aplicaciones universales

Categoria

Marca

Categoria de producto
Grupo de producto
Familia de productos

Sistema de medicion

Temperatura de la medicién [Min]
(°C)
Temperatura de la medicion [Max]
(°C)

Precision

Método de medicién
Rango de medicion Brix [Min]

Escalas

Rangos de medicién

Lecturas [d]

Divisién Brix

Compensacioén de temperatura
automatica (ATC)

Precisién Brix

Optics
Refractémetro
Refractometro digital
ORM-CA

0°C

40 °C

0,0003 nD
0,2 %

0,5°C

0,005 kg/I
0.2%
Reflexién total
0%

Refractive index
Brix

CwW

BF

AdBlue®

1,3330 nD - 1,4200 nD
0,0 % - 50,0 %
-60,0 °C- 0,0 °C
1,000 kg/! - 1,500 kg/
0,0%-51,0%
0,0001 nD

0,1%

0,1°C

0,001 kg/!

0,1%

0,1%

e
+0,2 %

Escala agua de limpieza

KERN

v

Campo de medicion AdBlue® [Min] 0 %

Campo de medicion AdBlue®
[Max]

Lectura AdBlue®

Precisiéon AdBlue®

Campo de medicién liquido de
bateria [Min]

Campo de medicién liquido de
bateria [Max]

Lectura liquido de bateria
Precisién liquido de bateria
Escala AdBlue®

Campo de medicion de indice de
refraccién [Min]

Escala liquido de bateria

Campo de medicion de indice de
refraccién [Max]

Lectura de indice de refraccion
Precisién de indice de refraccion
Escala de indice de refraccion
Campo de medicion agua de
limpieza [Min]

Campo de medicion agua de
limpieza [Max]

Lectura agua de limpieza
Precisién agua de limpieza
Liquido de calibracién adecuado
Rango de medicién Brix [Max]
Escala Brix

Ambito de aplicacién

51%

0,1%
+0,2 %

1,000 kg/

1,500 kg/

0,001 kg/!
+0,005 kg/
v

1,3330 nD
v
1,4200 nD

0,0001 nD
+0,0003 nD
v

-60 °C

0°C

0,1°C

+0,5 °C

0 % (agua destilada)
50 %

v

Automocion

Disefio

Dimensiones (AxPxA)
Tipo de refractémetro
Escala - Tipo de pantalla
Cubierta de prisma

Material de prisma

Funciones

121x58%25 mm
Refractémetro manual
Digital

v

Vidrio de silex de lantano
ZLaF3 nD=1,85544

Medicion del valor medio
Ndmero de mediciones del valor
medio

Proteccién IP - unidad completa
Auto-Off intervalo(s) en
funcionamiento con pilas/
acumulador

v
15

IP65

60 sec

—_



KERN ORM 1CA

Medicién digital del indice de refraccidn para aplicaciones universales

Alimentacion

Alimentacién suministrada Bateria

Fuente de alimentacién extraible =~ desmontable

Tipo de bateria / acumulador Alcali(-manganeso)
Conexién de la bateria Almohadilla + Muelle
Bateria capacidad 1.300 mAh

Bateria tensién 1,5V

Nudmero de células de la bateria 1

Bateria - Peso individual 11,5g

Bateria - Peso total en el articulo 11,5 g

Bateria - Estructura/forma Células individuales
Capacidad de la bateria (Wh) 1,95 Wh

Bateria - Contenido de litio Og
Bateria/acumulador conectado no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento

[Min] R
Temperatura de almacenamiento 40 °C
[Max]

Homologacion
Marca CE v

Servicios

Ndmero de articulo para

calibracién de fabrica 961-290

Embalaje y envio

Dimensiones del contenedor de

transporte (AxPxA) 170x110%50 mm

Plazo de entrega 1d

Dimensiones del embalaje (AxPxA) 170x110x50 mm
Método de envio Servicio de paquetes
Peso neto aprox. 0,15 kg

Peso bruto aprox. 0,35 kg

Peso de envio 0,31 kg

Informacion sobre el producto

GTIN/Ndmero EAN 4045761335462
Clasificacién REACH ninguna sustancia
prohibida

STANDARD
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