Kéyttijtu rvallisuustiedote Asetus (EY) N:o 1907/2006 31 artikla

Tuote : Multi Oil Paivays 29.06.17 Version : 3.0
Ref.Nr.: BDS000679_9_20170629 (FI) Versio BDS000679_20130823

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Multi Oil
Aerosoli

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Voiteluaineet

Kansalliset tiedot (FI) Suomi

Toimialakoodi (TOL): 452

Kayttotarkoituskoodi 35: Voiteluaineet ja lisdaineet,

(UC62): Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Tytaryhtiot Tel

CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00

CRC Industries Deutschland g 4ring o, p-76473 Iffezheim (07229) 303 0

GmbH

CRC INDUSTRIES IBERIA GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE

SLU. HONTORIA, 40195 SEGOVIA 0034/921.427.546 0034/921.436.270
CRC Industries Sweden Laxfiskevégen 16, 433 38 Partille 3846’31 T e

1.4 Hatapuhelinnumero

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (toimistoaikoina)
Suomi/Finland: +358-9-471 977 (Myrkytystietokeskus)

01.34.11.09.96

(07229)30 32 66

0046/31 27 39 91

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
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Luokitus asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaalinen: Aerosoli, kategoria 1
Erittin helposti syttyva aerosoli.
Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.
Luokitus perustuu testeihin.

Terveydellinen: Ei luokiteltu
Luokitus laskentamenetelma.
Ympéristovaara : Ei luokiteltu

Luokitus laskentamenetelma.

2.2 Merkinnat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen merkinté

Varoitusmerkki (-merkit):

Huomiosana: Vaara
Vaaralauseke (-lausekkeet): H222 : Erittéin helposti syttyva aerosoli.
H229 : Painesdilio: Voi revetd kuumennettaessa.
Turvalauseke (-lausekkeet): P102 : Sailyta lasten ulottumattomissa.
P210 : Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta
sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty.
P211 : Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.
P251 : Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.

P410/412 : Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lampodtiloille.
Vaarallisuutta koskevat

L ) Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
lisatiedot:

2.3 Muut vaarat

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Ei sovelleta.
3.2 Seokset
Vaarallinen aine Rekisterdintinumero S EC-nr U | VEENE 1a Vaaralauseke Huomautus
nro %  vaarakategoria
Hiilivetyja, C11-C14, n-alkaaneja, ) ) ) (926-  50-
isoalkaaneja, syklisia < 2% aromaatteja Ol siElEE0 141-6) 75 IS s B.Q
. . . 8042- 232- 25-
white mineral oil (petroleum) 01-2119487078-27 475 455-8 50 - B
Hiilidioksidi - 124-38- 204- 1-5 Press. Gas H280 AG
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Explanation notes

A : aineet, joille yhteisossa on saadetty tyoperaisen altistuksen raja-arvo

B : aineet, joille on madaritetty kansallinen, tyoperaisen altistuksen raja-arvo

G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)of REACH Regulation No 1907/2006
Q : The CAS-no is only an indicative identifier to be used outside the EU for global inventory entries.
(*lausekkeiden teksti on kohdassa 16)

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Roiskeet silmiin : Jos ainetta on joutunut silmiin, huuhdo niita heti kayttden runsaasti vetta
Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

Iho : Pese runsaalla vedella ja saippualla.
Jos ilmenee ihoarsytysta: Hakeudu laakariin.

Hengitys : JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrd henkild raittiseen ilmaan ja

varmista vaivaton hengitys.
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laékériin, jos ilmenee
pahoinvointia.

Nieleminen : Ei saa oksennuttaa, koska on olemassa vaara, ettéa ainetta menee keuhkoihin.
Jos epaillaan, ettd ainetta on mennyt keuhkoihin, hakeudu heti 1aakarin hoitoon

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seké valittomat etta viivastyneet

Hengitys : Liuottimen hdyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, paansarkya ja
huimausta
Nieleminen : Kun nielaistua tuotetta oksennetaan, sita joutuu todennékdisesti keuhkoihin.

Liuottimet voivat aiheuttaa kemiallisen keuhkokuumeen.
Oireet: arka kurkku, vataskipuja, pahoinvointia, oksentelua

Iho : Voi aiheuttaa arsytysta.
Oireet: punoitusta ja kipua
Roiskeet silmiin : Voi aiheuttaa arsytysta.

Oireet: punoitusta ja kipua
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Erityiset ohjeet : Jos tunnet pahoinvointia, hakeudu ladkérinhoitoon (nayta etikettia, mikali
mahdollista)
Jos oireet jatkuvat, kdénny laakarin puoleen.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

vaahtoa, hiilidioksidia tai kuiva-ainesammutinta
Do not use water jet extinguishing media, due to the risk of spreading fire.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
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Aerosolit voivat rajahtaa yli +50 °C lampdtilassa.
Muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita
CO, CO2

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Jaahdyta tulelle alttiit sailiot suihkuttamalla vetta
Tulipalon syttyessa ala hengita savua

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastodissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatéatilanteessa
Kytke kaikki sytytysléhteet pois paalta
Varmista, ettd tuuletus on riittdva
Kayetettava sopivaa suojavaatetusta ja suojakasineité.

6.2 Ymparistédn kohdistuvat varotoimet

Ala paasta viemareihin tai vesistoihin
Jos saastunutta vetta paasee viemarijarjestelmaan tai vesistdoon, ilmoita siitd heti asianomaisille viranomaisille

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Imeyté vuoto sopivaan inerttiin aineeseen
6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja osassa 8

KOHTA 7: Ké&sittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmét toimenpiteet

Eristettava lammadsta ja sytytyslahteista

Estettava staattisen sahkon aiheuttama kipindinti

Laitteet tulisi maadoittaa

Kayta rajahdysturvallisia sahkd/ilmanvaihto/valaisin/.../laitteita.

Kéayta ainoastaan kipindimattomia tydkaluja.

Véltettava héyryn/sumun hengittdmista.

Varmista, etta tuuletus on riittava

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Pese perusteellisesti kayton jalkeen

Kéayta suojakéasineitd/suojavaatetusta/silimiensuojainta/kasvonsuojainta.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Painepakkaus: Ei saa sailyttdd auringonpaisteessa eika yli + 50 °C lampétilassa.
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Sailytettava lasten ulottumattomissa.

7.3 Erityinen loppukaytto

Voiteluaineet

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen ehkaisy :

Vaarallinen aine
Eu:n méarittamat altistuksen rajat
Hiilidioksidi

Kansallisen altistuksen rajat, Suomi:, Suomi

Hiilidioksidi
white mineral oil (petroleum)

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset ohjeet altistumisen
torjumiseksi :

Henkilékohtaiset suojaimet :

hengityksensuojaus :

suositeltu hengityssuojaus:
ihonsuojaus :

Suositellut k&sineet:
silmiensuojaus :
Ympaéristoaltistumisen
torjuminen:

CAS-nro menetelma
124-38-9 TWA 9000 mg/m3

HTP 15 1800 mg/m3
124-38-9 TWA 5000 ppm
8042-47-5 TWA 5 mg/m3 (Oljysumu)

Varmista, etta tuuletus on riittava

Eristettava lammadsta ja sytytyslahteista

Estettava staattisen sahkon aiheuttama kipindinti

Noudatettava suojatoimenpiteitd, joilla varotaan tuotteen joutumista iholle ja
silmiin tuotteen kasittelyn yhteydessa.

It is good practice to wear gloves and to provide adequate ventilation whenever
using the product.

Kaikissa tapauksissa tulee tuotetta kasitell& hyvan teollisuushygienian
k&ytdnndn mukaisesti.

Kemikaalin kaytto edellyttaa tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa
hengityksensuojainta.

Hengityssuojain varustettuna kaasu/héyry suodattimella (tyyppi A)

Liittyen maariin, kestoaikaan seka riskista kontaktiin tuotteen kanssa,
k&sinevalmistaja osaa auttaa sopivan k&sinemateriaalin ja
l&pitunkeutuvuuskeston valinnassa.

(nitriili)

Kayta suojalaseja standardin mukaiset EN 166.

Valtettava padstamista ymparistoon.

Valumat on keréattava.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

CREG
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(Ponneaineettoman aineen aerosolitiedot)

Olomuoto : Neste, ponneaine CO2.
Vari : Variton.

haju : Liuottimen.

pH : Ei sovelleta.
Kiehumispiste/kiehumisalue : Ei kaytettavissa.
Leimahduspiste : 74 °C (Suljettu kuppi)
Haihtumisnopeus : Ei kaytettéavissa.
R&jahdysrajat : ylempi : Ei kaytettévissa.
alempi : Ei kaytettévissa.
HOyrynpaine : Ei kaytettévissa.
Tiheys : 0.82 g/cm3 (@ 20°C).
Liukoisuus veteen : Veteen liukenematon
Itsesyttymispiste : > 200 °C
Viskositeetti : 3.91 mPa.s (@ 20°C).

9.2 Muut tiedot

VOC = haihtuvat orgaaniset

yhdisteet 5154

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei mitdan tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta kaytetaan oikeaan kayttotarkoitukseen
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Pysyva
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei mitdan tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta kaytetdén oikeaan kayttotarkoitukseen
10.4 Valtettavat olosuhteet

Valta ylikuumentamista
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakas hapetin
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

CO, CO2

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot
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11.1 Tiedot myrkyllisisté vaikutuksista

valitdn myrkyllisyys: saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty
ihosyovyttavyys/ihoarsytys: saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
vakava silméavaurio/silma-
arsytys:

hengitysteiden tai ihon
herkistyminen:

sukusolujen perimaa
vaurioittavat vaikutukset:
sydpaa aiheuttavat
vaikutukset:

lisdantymiselle vaaralliset
vaikutukset:

elinkohtainen myrkyllisyys ?
kerta-altistuminen:
elinkohtainen myrkyllisyys ?
toistuva altistuminen:
aspiraatiovaara: saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty

saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty
saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty
saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty
saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty
saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty
saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty

saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

Todennakoisia altistumisreitteja koskevat tiedot:

Hengitys : Liuottimen hdyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, paansarkya ja
huimausta

Nieleminen : Kun nielaistua tuotetta oksennetaan, sita joutuu todennékdisesti keuhkoihin.
Liuottimet voivat aiheuttaa kemiallisen keuhkokuumeen.

lho : Pitk&aikainen ihoaltistus aiheuttaa ihon rasvan liukenemisen, mika johtaa ihon

arsytykseen ja joissakin tapauksissa ihottumaan
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Roiskeet silmiin : Voi aiheuttaa arsytysta.

Terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot :

Vaarallinen aine CAS-nro  menetelma

white mineral oil (petroleum) 8042-47-5 LD50-suun kautta,rotta > 5000 mg/kg
LC50-heng. rotta > 5 mgl/l
LD50-ihon kautta, kani > 2000 mg/kg

Hiilivetyja, C11-C14, n-alkaaneja, isoalkaaneja, syklisia < 2% aromaatteja - LD50-suun kautta,rotta > 5000 mg/kg
LC50-heng. rotta >5000 mg/kg

LD50-ihon kautta, kani > 5000 mg/kg

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Ei luokiteltu
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Ympaéristotoksikologiset tiedot:

Vaarallinen aine

Hiilivetyja, C11-C14, n-alkaaneja, isoalkaaneja, syklisia < 2% aromaatteja

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tietoja tutkimuksista ei saatavilla
12.3 Biokertyvyys
Tietoja tutkimuksista ei saatavilla
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Veteen liukenematon
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoja ei saatavilla
12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja tutkimuksista ei saatavilla

CAS-nro

menetelma
EC50-levat
LC50 - kala
EC50 - vesikirppu

1000 mg/l
1000 mg/l
1000 mg/I

KOHTA 13: Jatteiden kéasittelyyn liittyvat ndkdkohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmét

Tuote: Tama aine ja sen sailytysastia on héavitettava turvallisesti.
Tama aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajatteen

vastaanottopaikkaan.

Kansalliset ohjesaannot : Havityksen tulisi tapahtua paikallisten ja kansallisten maaraysten mukaisesti

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero
YK-numero : 1950
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Kuljetuksessa kaytettava

LA o AEROSOLS
virallinen nimi:
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14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Luokitus: 2.1
ADR/RID - Luokitus: 5F

14.4 Pakkausryhmé
Pakkausryhma: Ei sovelleta.
14.5 Ympaéristovaarat

ADR/RID - Vaarallinen

A Ei
ymparistolle:
IMDG - ympaéristbvaara: No
IATA/ICAO - Vaarallinen Ei
ymparistolle:

14.6 Erityiset varotoimet kayttgjalle

ADR/RID - Tunnelikoodi: (D)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdanndstéon mukaisesti

Ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristosddnnokset tai -lainsdadanto

Kayttoturvallisuustiedote on laadittu nykyisten EY mé&araysten mukaan
(EY) N:o 1907/2006 (REACH)

Asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP)

Dir. 2013/10/EU, 2008/47/EC muutos aerosolidirektiiviin 75/324/EEC

Kansalliset tiedot (Fl) Suomi

Toimialakoodi (TOL): 452

Kayttotarkoituskoodi 35: Voiteluaineet ja lisdaineet,

(UCe62): Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 16: Muut tiedot
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*Luettelo asiaa koskevista

vaaralauseke:
H280 : Sisaltaa paineen alaista kaasua; voi rajahtaa kuumennettaessa.
H304 : Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
KORJAUS KOHDASSA : 8.2 Altistumisen ehkaiseminen
acronyms and synonyms: TWA = time weight average

STEL = short time exposure limit

VOC = haihtuvat orgaaniset yhdisteet

PBT = persistant bioaccumulative toxic

vPVB = very persitant very bioaccumulative
Taté tuotetta varastoitaessa, kasiteltdessa ja kaytettdessa on noudatettava hyvaa teollisuushygieniaa ja lain
maarayksia. Tiedot tuotteiden turvallisuusvaatimuksista perustuvat nykytietamykseemme. Ne eivat takaa tiettyja
ominaisuuksia.
Tiedotteesta ei saa kayttaa erillisid osia ilman CRC:n lupaa lukuunottamatta tutkimuskohteita, jotka koskevat
terveys-, ymparisto- ja turvallisuusvaarojen arviointeja.
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