
Bauser - Compteur d’impulsions
électroniques et de temps
(modèle 3800)

Code : 120660

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations
importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si
vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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Merci de lire attentivement la notice. Pour toute question adressez-vous
à votre distributeur.
Respectez scrupuleusement les instructions de montage et d’utilisation
décrites ci-dessous, leur non-respect entraînerait la perte de garantie.

Fonction :
Les compteurs de temps électroniques servent à mesurer des temps de
fonctionnement. Les compteurs d’impulsions servent à mesurer des
fréquences d’utilisation ou des impulsions.
Ces compteurs sont également disponibles avec remise à zéro (élec-
trique ou manuelle).
L’écran n’est actif que lorsque l’appareil est branché.

Montage :
Le montage et le démontage s’effectuent à l’aide de la pince de serrage
fournie. Le montage et le branchement doivent être réalisés par un tech-
nicien qualifié. Respecter les conditions pour lesquelles l’appareil est
prévu. Une attention particulière est recommandée pour les compteurs
sur courant alternatif 230V !

Raccordement électrique :
Les connexions électriques sont soit des connexions par cosses
(6,3mm), soit des borniers.
Alimentation : 12-14V (continu - DC) ou 115-240V (alternatif - AC)
50/60Hz
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