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Code : 123356 TH638CEJ
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Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes 
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le 
produit à un tiers.
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Dimensions 

Tolérance ± 0,5

Schéma des connexions

Dimensions de découpe pour le tableau 

Montage

1. Découpez dans le tableau avant une ouverture de 22,2 x 45 mm.
2.  Ouvrez le ressort de fixation en le poussant vers l’arrière et insérez l’appareil depuis l’avant dans 

l’ouverture avant du tableau. Il n’est pas nécessaire de baisser le ressort de fixation. Pour des épaisseurs 
de tableau de 5 à 9 mm, glissez le ressort de fixation dans le trou arrière, vers l’extrémité de l’appareil. 

3. Afin de fixer l’appareil, bougez le ressort de fixation vers l’afficheur.
4.  Câblez l’appareil à l’aide des connecteurs fournis. Utilisez uniquement les capuchons de connecteurs 

fournis. 

Toutes les dimensions sont en mm.

Fiche technique

TH63 - TH64
Courant alternatif 
24 x 48 mm

Caractéristiques : 

- série TH63 à 6 chiffres
- série TH64 à 5 chiffres
- avec ou sans bouton reset
-  fréquence 50/60 Hz (sélectionnable au niveau  

de l’appareil)
- variantes de tension 8 AC
- type de montage : à encastrer
- forme compacte  24 x 48 x 57,5 mm
- avec affichage défilant (indicateur rotatif)
- installation simple grâce au ressort de fixation
- avec branchement enfichable rapide (Faston #187)

Type 

Type  Tension  Référence
TH63 (sans reset) 220 V AC TH638CEJ
TH64 (avec reset) 220 V AC TH648CEJ

Données techniques 

Tension de service 220 VAC
Plage de tension de service  85 à 115 % (de la tension indiquée)
Fréquence  50/60 Hz (sélectionnable au niveau de l’appareil)
Plage compteur  0 à 99999,9 heures (série TH63)
 0 à 9999,9 heures (série TH64)
Résolution 0,1 heures (6 min)
Puissance (max) env. 1,5 W
Résistance d’isolation (à 400 V DC) 100 MΩ entre les composants actifs et passifs
Tension de rupture  2000 Vrms entre les composants actifs et passifs
Augmentation de la température (max.) 55 °C
Résistance aux vibrations - fonctionnelle  10 à 55 Hz : 1 cycle/min avec une amplitude de  

0,5 mm (10 min sur 3 axes)
Résistance aux chocs - fonctionnelle  min 98 m/s² {10 G} (4 fois tous les 3 axes)
 - destructive  min 980 m/s² {100 G} (5 fois tous les 3 axes)
Température ambiante -10 à +50 °C
Humidité relative max. 85 % rH
Poids  env. 80 g 


